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产品概述
CP-AI-TH-SE温湿度变送器专门为工业、商业及公共建筑
的暖通空调系统及环境检测所设计。工业标准的4-20mA和
0-10VDC信号输出，交直流供电均可。

可用于如下应用场景
•	 家庭湿度检测
•	 办公室湿度检测
•	 仓库湿度检测
•	 生产车间湿度检测
•	 实验室、医院、数据中心、大棚等湿度检测

型号 描述

CP-AI-TH-SE-5300 风管型温湿度变送器，湿度输出0-10V
或4-20mA，湿度精度3%，温度输出PT1000

CP-AI-TH-SE-5500 风管型温湿度变送器，湿度输出0-10V
或4-20mA，湿度精度5%，温度输出PT1000

CP-AI-TH-SE-1200 风管型温湿度变送器，湿度&温度输出0-10V
或4-20mA，湿度精度3% 

选型

EasyLogic™ Sensors
风管型温湿度变送器 
CP-AI-TH-SE

产品特点
•	 高精度温湿度传感器
•	 相对湿度量程：0-100%RH(非冷凝)
•	 湿度精度：3%/5%RH
•	 湿度输出：4-20mA或0-10VDC
•	 温度测量元件：PT1000/集成芯片
•	 温度输出：被动或主动输出
•	 供电电压： 24VAC或24VDC均可
•	 管道安装

性能参数

供电

电压 24VAC±10%或12-30VDC*

* Class 2; 请注意接地和电源极性; AC供电仅支持0-10V输出
** 实验室条件下正常温湿度范围内的典型值

电压频率 50/60Hz  

功率 ≤1VA 

湿度

测量范围 0-100%RH(非冷凝)

精度 3%/5% F.S. (@25°C, 20-80%RH)

迟滞 1.5% RH (@ 25 °C)

信号输出 AC供电: 0-10V（3线）
DC供电: 0-10V/4-20mA（3线）

负载能力 0-10V: >10kΩ
4-20mA: <(U-12)/0.025Ω 

长期稳
定性 0.5%RH/年**

响应时间 流动空气中约20s 

温度

测量元件 PT1000/集成芯片

测量范围 -40°C – 60°C

精度 0.15°C@ 0°C (PT1000),0.2°C @ 25°C (集成芯片)

响应时间 流动空气中约20s

信号输出 被动输出PT1000， 或主动输出4-20mA / 0-10VDC

环境

工作温度 -40°C – 60°C
工作湿度 0-100%RH (非冷凝)
存储温度 -40°C – 60°C
存储湿度 0-100%RH (非冷凝)
IP等级 IP65
外壳材料 PC+ABS, UL94-V0
认证

机构批准
欧盟 CE 认证：EMC (EN61326-1)
RCM（澳大利亚), UKCA (UK)
Green Premium: EU ROHS, China ROHS 2.0, REACH

重量

产品+包
装 350g
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EasyLogic Sensors, 管道温湿度变送器, CP-AI-TH-SE – Specification Sheet

尺寸图 (Unit: mm)
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