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Switched Rack PDU AP7920B
Présentation

L'APC Switched Unité rack de distribution d'alimentation (PDU) distribue la puissance aux 
périphériques dans le rack. Elle possède un capteur qui mesure le courant et ses périphériques 
connectés utiliser. Il peut être contrôlé via Web, Telnet, SNMP, SSH ou EcoStruxure™ IT Expert 
interfaces. 

Entrée: La PDU comporte une entrée IEC-320-C14 sur la face avant, permettant de la relier au 
cordon d’alimentation. 

Prises: Les prises relient la PDU au matériel situé dans une armoire ou une enceinte. Chaque 
prise permet de contrôler indépendamment le matériel connecté et la PDU offre 24 comptes 
utilisateur de prises. La PDU comporte huit prises IEC-320-C13. 

Affichage numérique: L’affichage numérique vous permet de surveiller la consommation de 
courant totale de la PDU et d’établir une connexion réseau à l’aide du port réseau.

Cordon d’alimentation: Le cordon d’alimentation relie la PDU à une source d’alimentation. Le 
cordon se branche sur la face avant de la PDU pour faciliter le montage et l’utilisation. Le cordon 
de 2,4 m (8 pieds) se termine par une prise C14.
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Spécifications

Electriques

Connecteurs d’entrée Prise IEC-320-C14

Connecteurs de sortie Huit prises IEC-320-C13

Longueur de la corde 8 pi (2,4 m)

Plage de tensions en entrée 200–240 Vca

Fréquence en entrée 50/60 Hz

Courant maximal
12A max au total ; 12A max/sortie (UL)
10A max au total ; 10A max/sortie (IEC)

Physiques

Taille (H × L × P)
1,73 × 17,50 × 4,25 pouces
(4,45 × 44,45 × 10,80 cm)

Poids 2,26 kg (5 livres)

Poids (avec emballage) 3,4 kg (7,6 livres)

Environnementales

Altitude (au-dessus du niveau 
de la mer): 

En fonctionnement:
Hors fonctionnement:

0 à 3 000m (0 à 10 000 pieds)
0 à 15 000 m (0 à 50 000 pieds)

Température: 
En fonctionnement:
Hors fonctionnement:

-5 à 45 °C (23 à 113 °F) 
-25 à 65 °C (- 13 à 149 °F)

Humidité:
En fonctionnement:
Hors fonctionnement:

5 à 95%, sans condensation
5 à 95%, sans condensation

Conformité

Sécurité cULus-EU, CE, EAC, RCM, CMIM, UKCA

EMC EN55024, EN55032, AS/NZS CISPR 32


