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Interruptor de transferencia automática montado en
bastidor AP4423A

Descripción general
El interruptor de transferencia automática (ATS) montado en bastidor de APC
proporciona energía fiable y redundante a cargas de equipos con un solo cable,
como servidores. El ATS montado en bastidor tiene dos cables de alimentación de
entrada que suministran alimentación a las cargas conectadas. Si la fuente
principal deja de estar disponible o sale del intervalo seleccionado, el ATS
montado en bastidor suministrará alimentación sin problemas desde la fuente
secundaria sin interrumpir las cargas críticas.

El ATS montado en bastidor cuenta con conectividad de red integrada que permite
la gestión remota a través de interfaces Web, SNMP, SSH o Data Center Expert®.

Esquema del ATS
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Interruptor de transferencia automática montado en bastidor
AP4423A

Parte frontal
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Parte posterior

Entradas: Dos (2) entradas C20 admiten la conexión de dos cables de
alimentación (no se suministran) para conectar el ATS montado en bastidor a dos
(2) fuentes de alimentación independientes (A y B). El ATS montado en bastidor
obtiene energía de la fuente preferida y cambia automáticamente a la fuente
secundaria cuando es necesario.

Salidas: Las salidas conectan el ATS montado en bastidor a los equipos del
bastidor o el gabinete, lo que proporciona una fuente redundante de alimentación
a los equipos conectados. El ATS montado en bastidor tiene ocho (8) salidas C13
y una (1) salida C19.

En el sitio web de APC, www.apc.com, se encuentran disponibles varias opciones
de cables de alimentación. En la página de inicio, seleccione Productos y
servicios, luego seleccione el enlace para ver los cables de alimentación de
NetShelter bajo bajo Unidades de distribución eléctrica.
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Interruptor de transferencia automática montado en bastidor
AP4423A

Especificaciones

Características eléctricas

Tensión de entrada nominal 230 VCA

Tensión de entrada aceptable ±10 % de la nominal

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Conectores de entrada Dos (2) entradasd C20

Conectores de salida Ocho (8) salidas C13
Una (1) salidas C19

Intensidad de salida máxima (salida) 10 A - C13
16 A - C19
10 A - Segmento

Intesidad de salida/entrada máxima 16 A

Protección contra sobrecarga

Interna
External (recomendada)

No se suministra con la unidad
16 A suministrada

Tiempo de transferencia
10 ms máximo (alta sensibilidad, 50 - 60 Hz)
12 ms máximo (baja sensibilidad, 50 - 60
Hz)

Intensidad de cortocircuito nominal 10 kA

Físicas

Dimensiones (Al x An x P) 43,7 x 431,8 x 236,2 mm

Dimensiones de envío (Al x An x P) 114,3 x 600,2 x 355,6 mm

Peso 3,74 kg

Peso de envío 5,51 kg

Entorno

Altura máxima (por encima del MSL)

Funcionamiento
Almacenamiento

De 0 a 3000 m
De 0 a 15 000 m

Temperatura

Funcionamiento
Almacenamiento

De -5 °C a 45 °C
De -25 °C a 65 °C

Humedad

Funcionamiento
Almacenamiento

De 5 % a 95 %, sin condensación
De 5 % a 95 %, sin condensación

Cumplimiento

Compatibilidad electromagnética EN55032, EN55035, AS/NZ CISPR 32, KS
C 9835, KS C 9832

Seguridad UKCA, UL - UE/CE UL/EN/IEC 62368-1,
Directiva de baja tensión 2014/35/EU

Aprobado para sistemas de energía para
TI

Sí
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