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Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen umfassen allgemeine
Beschreibungen, technische Merkmale und Kenndaten und/oder Empfehlungen in
Bezug auf Produkte/Lésungen.

Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine detaillierte Analyse bzw. einen betriebs-
und standortspezifischen Entwicklungs- oder Schemaplan. Es darf nicht zur
Ermittlung der Eignung oder Zuverlassigkeit von Produkten/Lésungen fir spezifische
Benutzeranwendungen verwendet werden. Es liegt im Verantwortungsbereich eines
jeden Benutzers, selbst eine angemessene und umfassende Risikoanalyse,
Risikobewertung und Testreihe fiir die Produkte/Lésungen in Ubereinstimmung mit
der jeweils spezifischen Anwendung bzw. Nutzung durchzufiihren bzw. von
entsprechendem Fachpersonal (Integrator, Spezifikateur oder dhnliche Fachkraft)
durchfiihren zu lassen.

Die Marke Schneider Electric sowie alle anderen in diesem Dokument enthaltenen
Markenzeichen von Schneider Electric SE und seinen Tochtergesellschaften sind das
Eigentum von Schneider Electric SE oder seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen
Marken kdnnen Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentiimer sein.

Dieses Dokument und seine Inhalte sind durch geltende Urheberrechtsgesetze
geschutzt und werden ausschlief3lich zu Informationszwecken bereitgestellt. Ohne
die vorherige schriftliche Genehmigung von Schneider Electric darf kein Teil dieses
Dokuments in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise (elektronisch,
mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderweitig) zu irgendeinem
Zweck vervielfaltigt oder Uibertragen werden.

Schneider Electric gewahrt keine Rechte oder Lizenzen fiir die kommerzielle Nutzung
des Dokuments oder dessen Inhalts, mit Ausnahme einer nicht-exklusiven und
personlichen Lizenz, es ,wie besehen” zu konsultieren.

Schneider Electric behalt sich das Recht vor, jederzeit ohne entsprechende
schriftliche Vorankiindigung Anderungen oder Aktualisierungen mit Bezug auf den
Inhalt bzw. am Inhalt dieses Dokuments oder dessen Format vorzunehmen.

Soweit nach geltendem Recht zuldssig, tibernehmen Schneider Electric und
seine Tochtergesellschaften keine Verantwortung oder Haftung fiir Fehler oder
Auslassungen im Informationsgehalt dieses Dokuments oder fiir Folgen, die
aus oder infolge der sachgeméaBen oder missbrauchlichen Verwendung der
hierin enthaltenen Informationen entstehen.
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen

/AN
AN

Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem
Gerat vertraut, bevor Sie es installieren, betreiben, instandhalten oder warten. Die
folgenden speziellen Hinweise kénnen in diesem Handbuch oder auf dem Geréat
erscheinen, um vor potenziellen Gefahren zu warnen oder die Aufmerksamkeit
auf Informationen zu lenken, die ein Verfahren erklaren oder vereinfachen.

Die Ergénzung eines Sicherheitsetiketts (,Gefahr” bzw. ,Warnung“) um eines
dieser Symbole weist auf eine elektrische Gefahr hin, die bei Missachtung der
jeweiligen Anweisungen zu Verletzungen flhren wird.

Hierbei handelt es sich um das Sicherheitswarnsymbol. Dieses weist Sie auf
potenzielle Verletzungsgefahren hin. Befolgen Sie alle Sicherheitsmeldungen,
die neben diesem Symbol aufgefuhrt werden, um der potenziellen Verletzungs-
bzw. Lebensgefahr vorzubeugen.

AAGEFAHR

GEFAHR weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zu schwerwiegenden
Verletzungen oder zum Tode fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere
Verletzungen zur Folge.

AWARNUNG

WARNUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zu schwerwiegenden
Verletzungen oder zum Tode fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

AVORSICHT

VORSICHT weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zu geringfligigen oder
mafigen Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Ein HINWEIS weist auf Vorgange ohne Verletzungsgefahr hin.
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

CCT593012
CCT593011

Zu lhrer Sicherheit

HINWEIS

BESCHADIGUNG DES GERATES

Der Sensor darf nicht an einem Ort installiert werden, an dem starkes
Sonnenlicht oder Wind herrscht, z. B. in der Nahe der Beluftung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschéaden zur Folge
haben.
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Uber das Gerat

Bedienelemente

Der Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (nachstehend Sensor genannt)
kombiniert zwei Sensoren in einem Gerat. Der Sensor misst die Temperatur und
die Luftfeuchtigkeit in seiner Umgebung. Wenn der Sensor mit dem Wiser Hub
verbunden ist, sendet er die Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit an den
Wiser Hub.

Der Sensor |16st andere Wiser-Gerate (z. B. das Einschalten einer Klimaanlage bei
hoher Temperatur oder das Einschalten eines Abluftventilators bei hoher
Luftfeuchtigkeit) durch Automatisierung aus.

Merkmale des Sensors:

» Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Umgebung und
Weiterleitung der Informationen an den Wiser Hub.

» Sendet Informationen zum Batteriestand und zum Offline-Geratestatus an
den Wiser Hub.

A. Status-LED
B. Funktionstaste

A B

Installieren des Gerats

Der Wiser Temperatur-/Feuchtigkeitssensor hat die Schutzart IP20. Die
Installation im Freien kann zu Schaden fihren und die Garantie erlischt.
Fir weitere Informationen siehe

Links zur Installationsanleitung:
* |Installationsanleitung (CCT593012)
» Installationsanleitung (CCT593011)
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Gerat mit dem Wiser Hub koppeln

Sie kénnen lhren Sensor mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub
koppeln.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf @
2. Tippen Sie auf Gerate > + >Heizung > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor.

VORSCHLAG: Sie kdnnen auch durch Tippen auf Steuerung > +>
Heizung > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor navigieren.

3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home App
den Zugriff auf lnre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Geréat.

HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden kénnen, tippen
Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerat
manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.

< <Geratename>

Als Nachstes kénnen Sie den QR

Code scannen, der sich neben einem
Installationscode befinden sollte. Er kann
sich an der Riickseite des Gerats, an der
Seite oder unter der Batterieabdeckung
befinden.

I
Il

I
I
Installationscode:

X006 X006 XH0K XHXX
X006 XI00K XIH00K XHXX

L]

Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden

QR-Code scannen

Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code

gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen
und wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

(A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein
und tippen Sie auf Verbinden. Die App Uberpriift, ob die Mac-Adresse/
EUI-64 und der Installationscode gliltig sind.

(B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und
den Installationscode nicht finden kénnen.

< QR-Code scannen < <Geratename>

Falscher QR-Code gescannt Wenn Sie den QR-Code auf der Riickseite
— lhres drahtlosen Geréts nicht scannen
G8ED 5080 9

konnen, kénnen Sie die Mac-Adresse und
EZI6 B den Installationscode unten eingeben.
1234 1234 1234 1234
900 {

—

EizE
[a]ir

{ 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 J

Uberspringen und manuell einrichten 7
Ich kann den QR-Code nicht scannen
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

4. Tippen Sie auf Weiter, driicken Sie die Funktionstaste 3 Mal kurz und
vergewissern Sie sich, dass die LED gelb blinkt.

Warten Sie einige Sekunden, bis die LED griin leuchtet und die App bestatigt,
dass der Sensor verbunden ist.

< Einrichtung Temperatur-/
Luftfeuchtigkeitssensor

Driicken Sie die Setup-Taste auf der
Riickseite 3x schnell hintereinander, bis
die LED orange blinkt

Gerat verbunden

v/

5. Stellen Sie sicher, dass die erste Batterieabdeckung sicher befestigt ist, und
montieren Sie dann den Sensor auf die Basisplatte. Weitere Informationen
finden Sie in der Installationsanleitung.

3
6. Tippen Sie auf;' , um den Sensornamen einzugeben.

HINWEIS: Wenn Sie in Inrem Zuhause ein Wises Heizgerat installiert
haben, fahren Sie mit Schritt 8 fort, wenn Sie den Temperatur-/
Feuchtigkeitssensor fir die Temperatursteuerung in Verbindung mit
diesem Gerat verwenden mochten. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 9
fort.

»  Wiser Funkempfanger 16 A fir Temperaturregelung
*  Wiser Heizkorperthermostat
» Wiser Verteilerleiste FuRbodenheizung
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

7. Schalten Sie den Kippschalter ein, wenn Sie den Temperatur-/

Feuchtigkeitssensor zur Messung der Raumtemperatur neben lhren
Thermostaten verwenden méchten.

VORSCHLAG: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Daten lhrer
Gerate kombiniert, um die genaueste Raumtemperatur anzuzeigen und
die Heizungssteuerung zu optimieren.

< Temp/Humidity Sensor Setup

How would you like to use this sensor?

This sensor can be used for measuring room
temperature alongside your thermostats.

Data from your devices will be combined to
display the most accurate room temperature
and optimise heating control.

Temperature source Q
Use the device for heating optimisation

8. Tippen Sie auf Weiter und weisen Sie den Sensor einem neuen Raum oder
einem vorhandenen Raum zu und tippen Sie auf Eingeben.

WICHTIG: Der nachste Bildschirm zeigt die Seite Gerateeinstellungen,
auf der Sie die Einstellungen wahrend des Kopplungsprozesses oder zu
einem spateren Zeitpunkt konfigurieren kdnnen. Wenn Sie spater

konfigurieren mdchten, tippen Sie auf Eingeben. Weitere Informationen

zu den Gerateeinstellungen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren des
Gerats, Seite 10.
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Konfigurieren des Gerats

Umbenennen des Gerats

Mit der Wiser Home App kdnnen Sie den Sensor umbenennen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf@.

2. RegisterkarteGerate > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor > Geratename
(A)

VORSCHLAG: Dartiber hinaus kbnnen den Sensor umbenennen, indem
Sie auf der Registerkarte ,Kontrolle* auf Temperatur-/

Luftfeuchtigkeitssensor > Gerateeinstellungen > Geratename (A)
tippen.

< Geratedetails

Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

40

Batterie @
OPTIONEN A
Gerétename "g@
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor b
Platzierung N
Wohnzimmer b
Gber A

Firmwareversion
00,00,000

Identifizieren
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Einstellen der Gerateplatzierung

Mit der Wiser Home App koénnen Sie Ihren Funktaster zu einem beliebigen Raum
hinzufugen (z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer usw.).

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf @

2. Abzweig Geratewahlen Sie das Gerat aus der Liste, dessen Standort Sie
andern mochten.

)
3. Tippen Sie auf Platzierung ;' , um den Setup-Bildschirm zu 6ffnen.

4. Auf dem Bildschirm Gerateeinstellungen kdnnen Sie Neuer Raumname (A)
eingeben oder einen vorhandenen Raum aus der Liste (B) auswahlen.

< Gerateeinstellungen
Wo ist die Geratesteuerung?

Wohnzimmer \/

3 Gerate

Buro

2 Geréte
Badezimmer

3 Gerate

Bett-Zimmer
2 Geréite

Aus Raum entfernen —-©
Eingeben —-@
VORSCHLAG: Wenn das Gerat bereits zugewiesen wurde, kénnen Sie

es aus dem vorhandenen Raum entfernen. Tippen Sie auf Aus Raum
entfernen (C).

5. Wenn die Anderungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf Senden (D).

DUG_Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor_WH-06 11



Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Einstellen des Gerats als Temperaturquelle

Mit dem Temperatur-/Feuchtigkeitssensor als Messgerat kdnnen Sie die
gewinschte Raumtemperatur einstellen.

Die Temperaturdaten des Sensors werden als Eingabe fur die Heizungsanlage
des Raumes verwendet. Wenn ein Raum Uber mehrere Temperaturmessgerate
verfugt (Wiser Raumthermostat/UP-Thermostat/Temperaturfeuchtigkeitssensor),
berechnet das System die durchschnittliche Temperatur, die von den Geraten
gemessen wird, um die Heizung auf der Grundlage der Raumtemperatur zu
steuern.

WICHTIG: Diese Option ist nur verfligbar, wenn Sie eines der folgenden
Wisen Heizgerate installiert haben:

*  Wiser Funkempfanger 16 A fur Temperaturregelung
» Wiser Heizkdrperthermostat
»  Wiser Verteilerleiste FuBbodenheizung

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf@.
2. RegisterkarteGerate > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor.

3. Schalten Sie auf der Seite Geratedetails den Umschalter ein, um den
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor als Temperatureingangsquelle zu
aktivieren.

< Geritedetails
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor

40

Batterie @)

OPTIONEN ~

Gerétename
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor

Platzierung
Wohnzimmer

Temperaturquelle
Verwenden Sie das Gerit zur Heizoptimiering

UBER A

Firmware Version
00.00.000

Identifizieren
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Verwendung des Gerats

Uber die Systemsteuerung des Sensors kdnnen die Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitswerte in Echtzeit angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Gerate oder auf eine
Raum-Registerkarte, wo sich der Sensor befindet.

2. Auf der Systemsteuerungsseite des Sensors sehen Sie Folgendes:
» Den aktuellen Temperaturwert (A)
» Den aktuellen Luftfeuchtigkeitswert (B)
+ Verlauf (C)
» Gerateeinstellungen (D)

Temperatur/
Luftfeuchtigkeit

Historie —@
IGeré!eeinsteHungen —@
Temperatur

19.5°

< Zuriick

Luftfeuchtigkeit

47 %

DUG_Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor_WH-06
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Geratehistorie uberprifen

Mit der Wiser Home App kénnen Sie den Sensorverlauf anzeigen, in dem die als
Ereignis aufgezeichneten Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte angezeigt
werden. Der Sensor zeichnet jedes Ereignis auf und speichert es in der Cloud.

HINWEIS: Wenn die Cloud-Verbindung unterbrochen wird, werden die
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte nicht im Verlauf angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Gerate oder auf eine
Raum-Registerkarte, wo sich der Sensor befindet.

2. Tippen Sie auf der Seite der Geratesteuerung auf Verlauf.

HEUTE

< Verlauf

09:42:42

17:21:35

GESTERN

53% Luftfeuchtigkeit

62% Luftfeuchtigkeit

11:42:42

20. DEZEMBER 2021

53% Luftfeuchtigkeit

06:42:42

19. DEZEMBER 2021

66% Luftfeuchtigkeit

23:42:42

44% Luftfeuchtigkeit

14
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Identifizierung des Gerats

Mit der Wiser Home App koénnen Sie den Sensor aus den anderen verfligbaren
Geraten im Raum identifizieren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf @

HINWEIS: Bitte wecken Sie den Sensor auf (driicken Sie die
Funktionstaste).

2. Abzweig Gerate > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor > Identifizieren (A)

VORSCHLAG: Dariber hinaus konnen Sie den Sensor identifizieren,
indem Sie auf der Registerkarte ,Kontrolle* auf Temperatur-/
Luftfeuchtigkeitssensor > Gerateeinstellungen > Identifizieren (A)
tippen.

HINWEIS: Die Sensor-LED blinkt, um den Sensor zu identifizieren, und
blinkt weiterhin grtin, bis Sie auf OK tippen.

< Geritedetails
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor

40

Batterie @
Jl Gutes Signal(-30 dBm)®@)

OPTIONEN A
Geratename ¢
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor B
Platzierung &
Wohnzimmer h
UBER A

Firmware Version
00.00.000

Identifizieren
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Eine Automatisierung erstellen

-]
1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf =

Eine Automatisierung ermdglicht es lhnen, mehrere Aktionen zu gruppieren, die
normalerweise zusammen durchgefihrt werden, automatisch oder zu geplanten
Zeiten ausgeldst werden. Mit der Wiser Home App kdnnen Sie auf der Grundlage
Ihrer Anforderungen Automatisierungen erstellen.

a
0
.

2. Gehen Sie zu Automation > —|— um eine Automatisierung zu erstellen.

HINWEIS: Es kénnen maximal 10 Automatisierungen hinzugefiigt

werden.

Bedingungen erfillt sind.

Bedingung erflllt ist.

SchlieRen Neyg Speichern
Automatisierung

&
Y
2
@—— Wenn Wann Dann
Die Bedingungen sind erfilllt 0von 10
QAIIe Bedingungen Beliebige Bedingung
]

()

Fligen Sie zunéchst eine Bedingung hinzu,
die lhre Automatisierung auslésen soll.

0 Bedingungen hinzufiigen

3. Tippen Sie auf Wenn (A) und wahlen Sie eine der folgenden Bedingungen
(B):

— Alle Bedingungen: Dies I6st nur dann eine Aktion aus, wenn alle

— Beliebige Bedingung: Dies 16st eine Aktion aus, wenn mindestens eine

16
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

4. Tippen Sie auf Bedingungen hinzufiigen und wahlen Sie eine der folgenden
Optionen (C):
— Anderung des Geritestatus: Wahlen Sie ein Gerét, das die
Automatisierung aktivieren soll.
— Abwesenheitsmodus: Abwesenheitsmodus aktivieren/deaktivieren, um
eine Aktion auszuldsen.
VORSCHLAG: Der Abwesenheitsmodus kann auch als Ausloser zum
Ausschalten der Beleuchtung, zum Dimmer oder Schlieen der
Jalousie verwendet werden usw. Weitere Informationen zum
Abwesend-Betrieb finden Sie im Systemhandbuch.

& Bedingungen hinzufiigen

Bitte wéhlen Sie die Ausléser, um Ihre
Automatisierung zu aktivieren.

0@ Anderung des Geritestatus >
{1 Z. B. wenn eine Bewegung erkannt wird @
Abwesend-Betrieb >

0 z. B. wenn der Abwesenheitsmodus aktiviert ist

5. Tippen Sie auf Anderung des Geritestatus > Temperatur-/
Feuchtigkeitssensor > Temperatur. Stellen Sie die Temperatur mit dem
Schieberegler (D) ein, wahlen Sie die Bedingung (E) (kleiner als / grofler als)
und tippen Sie dann auf Einstellen.

{Zzuriick Schlafzimmer Temp Einstellung

18,0°

weniger als mehr als %@

HINWEIS:
» Es koénnen maximal 10 Bedingungen hinzugefugt werden.
* Um eine hinzugefligte Bedingung zu entfernen, wischen Sie nach

links und tippen Sie auf .
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

6. Um eine bestimmte Zeit fiir Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf
Wenn > Zeithinzuflgen, und wahlen Sie eine der folgenden Optionen (F):

— Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang,

Benutzerdefiniert.

— Zeitraum: Tag, Nacht, Zeit, Benutzerdefiniert.

®

& Zeit hinzufiigen

Bestimmte Tageszeit >
Z.B. um 07:00 Uhr oder bei Sonnenaufgang

Zeitraum >
Z. B. vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang

* Es kdénnen maximal 10 Zeiteintrage hinzugefligt werden.

¢ Um eine bestimmte Zeit zu entfernen, wischen Sie nach links und

tippen Sie auf

7. Um eine Aktion hinzuzufiigen, tippen Sie auf Dann > Aktion hinzufiigen und
wahlen Sie eine der folgenden Optionen (G):

Ein Gerat steuern: Wahlen Sie ein Geréat, das Sie auslosen mochten.

Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung fir die

Automatisierung.

Einen Moment aktivieren: Wahlen Sie den Moment aus, den Sie

auslosen mochten.

Warten: Mit dieser Option kénnen Sie eine Verzdgerung in einer
Automatisierungssequenz hinzufligen. Sie kdnnen die Wartezeit in
Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden
einstellen. Diese Funktion ist nitzlich, um Aktionen innerhalb einer
Automatisierung zu verzdgern.

& Eine Aktion hinzufiigen

Wahlen Sie eine Aktion fiir lhre
Automatisierung.

Ein Gerit steuern

Z.B. Beleuchtung einschalten

(v@ Benachrichtigung senden
Z. B. wenn die Bewegung erkannt wird

55 Einen Moment aktivieren
=0 Z B. Abwesend-Betrieb aktivieren

Warten
@ Warten Sie beispielsweise 10 Minuten bis
zur nachsten Aktion.

18
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Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

8. Tippen Sie auf Steuerung eines Gerats > Heizung—und wahlen Sie eine
der folgenden Optionen (H):

— Boost: Stellen Sie die Dauer ein, um die Temperatur um 2° C zu erhéhen.
— Sollwert: Stellen Sie die gewunschte Temperatur ein.

Bitte wahlen Sie aus, was Sie
konfigurieren méchten

Boost
Sollwert

Abbrechen

9. Abzweig Sollwert, stellen Sie die gewlinschte Temperatur mit dem vertikalen
Schieberegler (1) ein und tippen Sie dann auf Einstellen.

< Zuriick Heizung Einstellung

@ Der gleiche Sollwert wird fiir Heizen und Kiihlen
verwe

0
23,0 _@

HINWEIS:
» Es kénnen maximal 10 Aktionen hinzugefligt werden.
* Um eine Aktion zu entfernen, wischen Sie sie links von der Aktion ab

und tippen Sie dann auf ﬁ
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10. Geben Sie den Automatisierungsnamen (J) ein.
Sie kénnen das Miniaturbild auswahlen, das lhrer Automatisierung entspricht,

indem Sie auf 9‘.3] tippen.

Neue
Automatisierung

=) WO

Wenn Wann Dann

SchlieBen Speichern

Diese Aktion ausfiihren 0von 10

O

Wahlen Sie eine Aktion, die fiir Ihre
Automatisierung am besten geeignet ist.

e Hinzufligen einer Aktion

11. Tippen Sie auf Speichern.
Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der
Registerkarte Automatisierung angezeigt.

Mit dem @O(K) kdnnen Sie die Automatisierung aktivieren und deaktivieren.

Automatisierungen —+
Momente Automatisierungen Zeitplane

Automatisierungen

&@jj Gerat ()*@

Example of an automation

This demonstration shows you how to create an automation to turn on the Heating
to the desired temperature (set point) of 20° C when the temperature is less than
18° C.

HINWEIS: It is mandatory to create two automations:

» First, switch on the heater at the desired 20° C when the room
temperature is 18° C or lower.

» Second, switch off the heater when the room temperature is at 25° C or
above.

The room heater will not turn off automatically until you create another
automation.

1. Go to Automation > —|‘ to create an automation.
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2. To add a condition, tap Add Condition > Device status change >
Temperature/Humidity Sensor > Temperature.

3. Set the temperature as 18° C (A) and the condition as less than (B) and tap
Set.

<Zuriick Schlafzimmer Temp Einstellung

18,0°

—

4. Read the information and tap OK.

5. To add an action, tap Then > Add an action > Control a device > Heating >

Setpoint. Set the temperature to 20° C (C), then tap Set.

< Zuriick Heizung Einstellung

Der gleiche Sollwert wird fiir Heizen und Kiihlen
verwendet

20,0°

6. Read the information and tap OK.

7. Enter the name of the automation.
VORSCHLAG: You can choose the cover image that represents your

automation by tapping @

DUG_Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor_WH-06
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Once the automation is saved, it is visible on the Automation tab.

8. Tap Save.
Automations —+
Moments Automations Schedules
Automations
&j‘ Device ()7
G g2 @

HINWEIS: You can enable or disable saved automations on the
Automations tab by using @ (D).

22
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Eine Automatisierung bearbeiten

aa
1. Auf dem Startseite Bildschirm, tippen Automatisierung 5c.

2. Wechseln Sie zu Automatisierung, tippen Sie auf die Automatisierung, die
Sie bearbeiten mochten.

3. Auf dem Bildschirm Automatisierung bearbeiten konnen Sie die folgenden
Anderungen vornehmen:
+ Das Symbol andern @
» Benennen Sie die Automatisierung um.
+ Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu andern.
o Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und

tippen Sie dann aufﬁ (A), um sie zu léschen.

o Tippen Sie auf & Bedingungen hinzufiigen (B), um eine neue
Bedingung hinzuzuftgen.

* Um die Reihenfolge der Aktionen zu andern, tippen Sie auf Dann und
halten Sie eine Aktion gedruckt. Ziehen Sie dann mit der Maus an die
gewtnschte Position.

" A isi . . Automatisierung o
SchlieRen —ne SchlieRen " Speichern
bearbeiten ' bearbeiten s
com e
933] {Wohnzimmer Y:g)] {
Falls Wann Dann Wenn Wann Dann
Die Bedingungen sind erfillt 1 von 10 Fiihren Sie diese Schritte aus. 3von 10
Sie konnen die Reihenfolge der Aktionen andern,
Q Alle q - : indem Sie die origen Karten i
@ Benachrichtigung Ein =
(: :) Z¥0 Moment Altiiaran
@ Warten 1min =

@ Bedingungen hinzufigen 7 @ Eine Aktion hinzufiigen

il

Automatisierung l6schen Automatisierung I6schen

4. Tippen Sie auf Speichern , um die Anderungen zu speichern.
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Eine Automatisierung Ié6schen

aa
1. Auf dem Startseite Bildschirm, tippen Automatisierung Sc.

2. Gehen Sie zu Automatisierung und tippen Sie auf die Automatisierung, die
Sie I6schen méchten.

3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Automatisierung bearbeiten auf
Automatisierung I6schen (A), lesen Sie die Bestatigungsmeldung und
tippen Sie dann auf OK (B).

Sind Sie sicher?

Ihre Wohnzimmerautomatisierung wird
gel6scht und kann nicht wiederhergestellt

werden.
ABBRECHEN OK
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Gerat entfernen

Mit der Wiser Home App kdnnen Sie den Sensor aus dem Wiser-System
entfernen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf @

HINWEIS: Bitte wecken Sie den Sensor auf (driicken Sie die
Funktionstaste).

2. Abzweig Gerate > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor > Loschen (A)

VORSCHLAG: Daruber hinaus kénnen Sie den Sensor aus dem Wiser-
System entfernen, indem Sie auf der Registerkarte ,Kontrolle® auf
Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor > Gerateeinstellungen >
Léschen (A) tippen.

< Geritedetails

Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

40

Batterie @)

OPTIONEN A
Geratename >
Temperatur-/Feuchtigkeitssensor ©
Platzierung ¢
Wohnzimmer b
(iber ~

Firmwareversion
00,00,000

Identifizieren

- Bo

3. Lesen Sie die Bestatigungsmeldung und tippen Sie auf OK, um den Sensor
im nachsten Bildschirm aus dem Wiser-System zu entfernen.

HINWEIS:
» Durch Entfernen des Sensors wird der Sensor zuriickgesetzt. Nach

dem Zurtcksetzen blinkt die LED orange und zeigt an, dass der
Sensor bereit fur die Kopplung ist.

*  Wenn beim Koppeln oder Zurlicksetzen des Sensors ein Problem
auftritt, siehe Gerat zurticksetzen, Seite 26.
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Gerat zurucksetzen

Sie kénnen den Sensor manuell auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

1. Entfernen Sie den Sensor von der Montageplatte, indem Sie ihn nach oben
schieben.

2. Dricken Sie die Funktionstaste 3 Mal kurz (<0,5 s) und dann ein Mal lang
(>10 s). Die LED blinkt nach 10 s rot, dann lassen Sie die Funktionstaste

wieder los.

Nach erfolgreichem Zuriicksetzen des Sensors blinkt die LED nicht mehr.

AnschlieRend startet der Sensor neu und blinkt einige Sekunden lang grin.
HINWEIS: Nach dem Zurlcksetzen erlischt die LED, damit die Batterie
nicht verbraucht wird.

] ]
&
X\
N
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Batterie austauschen

LED-Anzeigen

Verbindungsaufbau

schieben.

. Entfernen Sie den Sensor von der Montageplatte, indem Sie ihn nach oben

Schrauben Sie die Batterieabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers ab.

Tauschen Sie die Batterie gegen eine angemessene Polaritat aus.

Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube

mit einem Schraubendreher an.

Die LED blinkt siebenmal griin und hdrt dann auf zu blinken.

Montieren Sie den Sensor auf die Montageplatte, indem Sie ihn nach unten

schieben.

HINWEIS: Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemaf den geltenden

Vorschriften.

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

3-maliges Driicken der Funktionstaste

Die LED blinkt einmal pro Sekunde orange.

Der Kopplungsmodus ist 30 Sekunden lang
aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen

(D ist, leuchtet die LED einige Zeit griin, bevor
sie sich ausschaltet.
Zuriicksetzen
Benutzeraktion LED-Anzeige Status

3-maliges Driicken der Funktionstaste und
einmaliges Gedruckthalten fir > 10 s.

Nach 10 s beginnt die LED rot zu blinken.

@

Der Sensor ist im Zurlicksetzungsmodus. Er
wird nach 10 Sekunden auf die
Werkseinstellungen zuriickgesetzt. Der
Sensor startet dann neu, und die LED
beginnt griin zu blinken, bevor sie sich
ausschaltet.

@

Batteriestand

LED-Anzeige

Status

Die LED blinkt einmal pro Minute orange.

©p,

Der Batteriestand ist niedrig (< 10 %), Batterie austauschen, Seite 27.
HINWEIS: In der App wird ein Benachrichtigungs-Popup angezeigt.

Gerit identifizieren

LED-Anzeige

Status

LED blinkt grun.

@

identifizieren.

Der Sensor ist mit dem Wiser Hub verbunden.
HINWEIS: Diese Funktion wird von der App initiiert, um den Sensor zu

DUG_Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor_WH-06
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Fehlerbehebung

Symptom

Maogliche Ursache

Losung

Der Sensor I6st die Automatisierung/den
Zeitplan aus, zeigt jedoch den Status in der
App nicht an.

Der Sensor fiihrt mdglicherweise ein Over-
the-Air-Update (OTA) der Firmware durch.

Warten Sie, bis die Firmware-Aktualisierung
abgeschlossen ist, und priifen Sie dann, ob
der Sensor den Status meldet.

HINWEIS: Die Firmware-
Aktualisierung wird im Hintergrund
ausgefuhrt.

Die LED blinkt orange.

Die Sensorbatterie ist schwach oder leer.

Batterie im Gerat austauschen, Seite 27

HINWEIS: In der App wird ein
Benachrichtigungs-Popup angezeigt.

Technische Daten

Batterie

3V DC, CR2450

Lebensdauer der Batterie

und Umgebung variieren)

Bis zu 5 Jahre (kann je nach Nutzung, Haufigkeit des Firmware-Updates

Nennleistung <90 mW
Schutzart 1P20
Betriebsfrequenz 2405 - 2480 MHz
Max. Ubertragene Hochfrequenzleistung <7dBm
Betriebstemperatur -10 bis 50 °C
Temperaturgenauigkeit +1,5°C
Temperaturauflésung 0,1°C

Relative Luftfeuchtigkeit

10 % bis 95 %

Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit

5%

Abmessungen (HxB xT)

45x45x 17,2 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-zertifiziert

28
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Konformitat

Produktumweltdaten

Finden Sie umfassende Umweltdaten zu lhren Produkten, einschliellich RoHS-
Konformitatserklarungen und REACH-Deklarationen sowie Produktumweltprofil
(PEP), End-of-Life-Hinweise (EOLI) und vieles mehr zum Herunterladen.

https://www.se.com/myschneider

Allgemeine Informationen liber das Schneider Environmental
Data Program

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr Gber das Environmental Data
Program von Schneider Electric zu erfahren.

https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/
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Konformitat

Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that this product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU and the Radio Equipment
Regulations SI 2017 No. 1206.
Declaration of conformity can be downloaded on:

* https://lwww.go2se.com/ref=CCT593012

* https://lwww.go2se.com/ref=CCT593011

Markennamen
In diesem Handbuch wird auf System- und Markennamen der jeweiligen
Eigentimer verwiesen.
» Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance.
* Apple® und App Store® sind Markennamen oder eingetragene Marken von
Apple Inc.
* Google Play™ Store und Android™ sind Markennamen oder eingetragene
Marken von Google Inc.
+  Wi-Fi®ist ein eingetragener Markenname der Wi-Fi Alliance®.
»  Wiser™ ist eine Marke und das Eigentum von Schneider Electric, seinen
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
Andere Marken und eingetragene Markennamen gehdren den jeweiligen
Eigentimern.
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Schneider Electric

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankreich

+33(0) 141297000

www.se.com

Da Normen, Spezifikationen und Bauweisen sich von Zeit zu Zeit &ndern, sollten Sie um
Bestatigung der in dieser Verdffentlichung gegebenen Informationen nachsuchen.

© 2022 — 2025 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.
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