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Grundlegende Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG de_
é Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!

» Montage ausschlieBlich von Elektrofachkraft durchfiihren lassen!

+ Das Gerat ist fur die Montage auf DIN-Hutschienen TH35 vorgesehen (nach EN 60715) und
entspricht Typ 1 STU nach IEC/EN 60730-2-7 bzw. 60730-1

+ Fir die fachgerechte Verlegung der Busleitungen und die Inbetriebnahme der Geréte die Vorgaben
der EN 50428 fiir Schalter oder ahnliches Installationsmaterial zur Verwendung in der Gebaude-
systemtechnik beachten! Eingriffe und Veranderungen am Gerat flihren zum Erléschen des Ga-
rantieanspruches

+ Der Sicherheitsabstand nach IEC 60664-1 muss gewahrleistet sein. Halten Sie zwischen den Einzel-
adern der 230 V-Leitung und der Niederspannungsleitung einen Abstand von mindestens 4 mm ein.

BestimmungsgeméRe Verwendung

+ Die Zeitschaltuhr steuert alle Raumfunktionen wie Heizung, Klima, Liiftung, Licht und Sonnen-
schutz

* Nur in geschlossenen, trockenen Raumen (Gerat) verwenden; Antenne wird im Freien montiert

Entsorgung
Gerét umweltgerecht entsorgen



Display und Tasten

Programmanzeige

Programmierte ———

[:] Sri— Rm————)
A Toeh

—— Anzeige GNSS

Antenne ange-
schlossen

i g 0! 20:¢2
Schaltzeiten Gl 0 oo .NN 00— Zeitanzeige
Wochentags-und —| Gszzgree  DELIU ——— wochentage 1 - 7
Datumsanzeige Fa mmT T L]

L Anzeige Astro-

Kanalzustand ) )
ON = Ein Anzeige der aktiven Tasten ~ Programm
OFF = Aus mit der jeweiligen Funktion
> MENU MENU < > ok > OK
- Display aktivieren e o — Auswahl
- Menii 6ffnen I I speichern
- Menii abbrechen > < » — Auswahl
- ESC bestatigen

(1 Schritt zurlick)
Schnittstelle

Wahlmdglichkeiten
werden angezeigt

Speicherchip V2 fiir Jahreszeitschaltuhr

Bedienprinzip

1. Textzeilen lesen
Text stellt Frage dar

S~

2. Entscheidung treffen

S~

JA NEIN
Bestatigung Andern/
Wechseln
OK < >
driicken driicken




Anschluss/Montage

/\ WARNUNG

é Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
e Montage ausschlielich durch Elektrofachkraft!

e Spannung freischalten!

e Benachbarte, unter Spannung stehende

Teile abdecken oder abschranken.

e Gegen Wiedereinschalten sichern!

e Spannungsfreiheit prifen! Federsteckklemme \W
e Erden und kurzschlief3en! Betatigungs5finung A T

e SELV beachten am Data-Bus.  Federsteckkiemme

Leitung 45°
AN

LeitunganschlieRen

» Leitung auf 8 mm (max. 9 mm) abisolieren.

> Leitung mit 45° in die gedffnete Klemme stecken
(2 Leitungen pro Klemmposition méglich). e

> Nur bei flexiblen Drahten: Um die Federsteck- )
klemme zu &ffnen, Schraubendreher nach unten driicken.

Prifabgriff



Anschluss
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Busanschluss Physikalische Adresse

programmieren

» Busleitung in Busklemme an der Vorderseite
des Gerates stecken.

» Taster auf der Vorderseite des Geréates
» Polaritat beachten.

driicken.
—> Die Programmier-LED leuchtet.

P —> Gerét ist im Programmiermodus.
° i .\@ Taster
L BN Die Inbetriebnahme, Diagnose und Projektierung
Programmier-LED erfolgt durch die ETS (KNX Tool Software).
Busklemme
RESET

» Gleichzeitig alle 4 Tasten drlicken. Es erscheint DEUTSCH.

> Danach zwischen PROGRAMM BEHALTEN und PROGRAMM
LOESCHEN wahlen.




Ubersicht Meniifiihrung

[meny |

ENDE

> SIMULATION >
KANAL WAEHLEN KANAL WAEHLEN
C1 C1
STANDARD- > |SONDER- > START JAHR
PROGRAMM PO PROGRAMM 2010
P1-P16
27 01 2010
START MONAT
ABFRAGEN-AEN- 27 01 2010
DERN-LOESCHEN START TAG
LOESCHEN 27 01 2010
PO ALLES SCHALTZEIT
NAECHSTE

UHRZEIT/DATUM

SOMMER-
WINTER REGEL

WOCHENTAGS
NUMMER

DATUMSFORMAT

OSTERREGEL

|

ENDE




OPTIONEN | 2 ENDE

KANAL WAEHLEN ASTRO

C1
DAUER EIN

BETRIEBSSTUND

DAUER AUS

HAND EIN

TIMER KURZ-
ZEITSCHALTUNG '

LCD-
BELEUCHTUNG

SONDERPROGR
AKTIVIEREN

FERIEN WERKS

EINSTELLUNGEN

ZUFALL ENDE




Erstinbetriebnahme

Datum, Uhrzeit und Sommer-/ Winterzeitregel

einstellen

> Beliebige Taste drlicken und Anzeigen im

Display folgen (siehe Bild).

Sie konnen die GNSS Antenne (MTN6606-0073)
anschlieflen, um die Zeitschaltuhr tiber das
Zeitsignal zu synchronisieren. Wenn die Antenne
angeschlossen ist, missen die Einstellungen
iber die ETS vorgenommen werden.

Werden Datum und Uhrzeit iber GNSS oder
den KNX-Bus empfangen, miissen keine
Einstellungen vorgenommen werden.

DEUTSCH

PROGRAMME
BEHALTEN

oder

MINUTE
STELLEN

SOMMER-
WINTER
EUROPA

SOMMER-
WINTER
EUROPA WEST

SOMMER-
WINTER
EUROPA OST

oder

NEUSEELAND

EIGENE SO-WI
UMSCHALT-
REGEL

KEINE SO-WI
UMSCHALTUNG




Zeitschaltprogramme oder Astroprogramme

Es lassen sich wahlweise fiir jeden Kanal Zeitschalt- oder Astroprogramme programmieren und schal- [SIE}]
ten.

Zeitschaltprogramme Astroprogramme
Zeitschaltfunktion Fur jeden Kanal kann anstelle der Zeitschaltfunktion
- 1 Standardprogramm PO (Wochenprogramm die Astrofunktion aktiviert werden.
mit Schaltzeiten, Impuls- und Zykluszeiten) - 1 Astro-Standardprogramm PO (mit Fix Ein/-
- 16 Sonderprogramme bestehend aus: Fix Aus-Zeiten, Wochenprogramm)
14 Sonderprogrammen P1-P14 (Wochenpro- - 16 Sonderprogramme bestehend aus:
gramme mit Schaltzeiten, Impuls- und Zyklus- 14 Astro-Sonderprogrammen P1-P14 (mit Fix Ein-/
zeiten) mit verschiedenen einstellbaren Datums- Fix Aus-Zeiten, Wochenprogramm) mit verschie-
bereichen (fixer Datumsbereich, Datum anhéngig denen einstellbaren Datumsbereichen (fixer
von Ostern etc.), Datumsbereich etc.),
mit Sonderprogramm P15 (Fix Ein) und mit Sonderprogramm P15 (Fix Ein) und
Sonderprogramm P16 (Fix Aus) (mit einstell- Sonderprogramm P16 (Fix Aus) (mit einstell-
baren Datumsbereichen) baren Datumsbereichen)

Ein Kanal kann als Astrokanal definiert werden, in: MENU — Optionen — Astro — Astro Einstellungen —
Kanal wahlen — Umschaltung auf Astroprogramm
1"



Zeitschaltprogramm
Schaltzeit neu programmieren im Standardprogramm P0

Beispiel: Beleuchtung einer Sporthalle von Mo—Fr, 7:30 bis 12:00 Uhr einschalten

> MENU driicken. PROGRAMM erscheint.

» Mit OK bestatigen. KANAL WAEHLEN erscheint.

» KANAL 1 mit OK bestatigen. STANDARDPROGRAMM P0 erscheint.

> Mit OK bestatigen. NEU erscheint.

» Mit OK bestatigen. SCHALTZEIT erscheint.

> Mit OK bestatigen. EIN (fiir Einschaltzeiten) wahlen.

» Mit OK bestatigen. STUNDE STELLEN erscheint.

» Mit den Tasten + oder — Stunde, Minute (7:30) eingeben und mit OK bestéatigen.
ALLE TAGE erscheint. Mit » MONTAG wahlen.

> Mit OK bestatigen. KOPIEREN erscheint.

» Mit OK bestatigen. DAZU DIENSTAG erscheint.

» Mit OK bestatigen und mit OK auch die Tage Mi, Do, Fr bestatigen.

> Weiter mit » bis SPEICHERN erscheint. Mit OK bestatigen.

Fur die Ausschaltzeit alle Schritte wiederholen, jedoch anstelle von EIN mit » AUS wahlen und bei
Stunde, Minute 12:00 eingeben.

12



EIN7.30 ==

LOESCHEN
KANAL 1
ALLES

DIENSTAG
]

STANDARD- SONDER- > |SONDER- >
PROGRAMM PROGRAMM 1 PROGRAMM 2
SCHALTZEIT > (IMPULS > |zvKLUS
STELLEN
MINUTE
STELLEN
ALLE TAGE > [MONTAG
KOPIEREN » |SPEICHERN
DAZU GESPEICHERT

SPEICHERN

GESPEICHERT

DIENSTAG

13



Schaltzeit abfragen/andern/loschen

» MENU driicken. PROGRAMM
erscheint.

> Mit OK bestatigen.

» KANAL 1 mit OK bestatigen.

PROGRAMM
KANAL
WAEHLEN

> STANDARDPROGRAMM PO mit | SranpARD.
OK bestétigen. NEU

> Mit » ABFRAGEN-AENDERN-
LOESCHEN wahlen.

» Mit OK bestatigen.

» SCHALTZEIT mit OK bestatigen. Die erste
der eingegebenen Schaltzeiten erscheint.

» Mit OK bestatigen. NAECHSTE erscheint.

Einzelne Schaltzeiten andern oder I6schen

> Mit » AENDERN (oder LOESCHEN) wahlen.

» Mit OK bestatigen. STUNDE AENDERN
erscheint.

> Mit den Tasten + oder — Stunde und Minute
&ndern und mit OK bestatigen.

ABFRAGEN- LOESCHEN
AENDERN- PO ALLES
LOESCHEN
NAECHSTE » |AENDERN » [LOESCHEN
SCHALTZEIT STUNDE BLOCK
DIENSTAG AENDERN LOESCHEN
! MINUTE LOESCHEN
: AENDERN
BLOCK GELOESCHT
AENDERN

!




Alle Schaltzeiten im Standard-
programm l6schen

KANAL

WAEHLEN

» MENU driicken. PROGRAMM erscheint. STANDARD-

> Mit OK besttigen. PROGRAMM
> KANAL 1 mit OK bestatigen. NEU ABRRAGEN-
STANDARDPROGRAMM PO erscheint. LOESCHEN

» Mit OK bestatigen.

> Mit » LOESCHEN P0 ALLES
wahlen.

» Mit OK bestatigen. LOESCHEN
BESTAETIGEN erscheint.

» Mit OK bestatigen. GELOESCHT erscheint.

> |LOESCHEN
PO ALLES

LOESCHEN
BESTAETIGEN

GELOESCHT

15



Impulszeit programmieren

Beispiel: Pausenzeichen am Montag 8:05 Uhr fiir 5 s einschalten

» MENU driicken. PROGRAMM erscheint.

» Mit OK bestatigen. KANAL WAEHLEN erscheint.

> KANAL 1 mit OK bestatigen. STANDARDPROGRAMM PO0 erscheint.

» Mit OK bestatigen. NEU erscheint.

» Mit OK bestatigen. SCHALTZEIT erscheint.

> Mit » IMPULS wahlen.

» Mit OK bestatigen. EIN erscheint.

> Mit OK bestatigen. STUNDE STELLEN erscheint.

» Mit den Tasten + oder - Stunde, Minute, Sekunde (8:05) eingeben und mit OK bestatigen.
PULSDAUER erscheint.

» Mit den Tasten + oder — Dauer des Impulses in Minuten und Sekunden eingeben (5 s).
ALLE TAGE erscheint. Mit » MONTAG wahlen.

» Mit OK bestatigen. ALLE TAGE erscheint.

» Mit » MONTAG wahlen. Mit OK bestatigen.

» KOPIEREN erscheint. Mit » SPEICHERN wahlen.

> Mit OK bestatigen.

16



STANDARD-
PROGRAMM

NEU T

SCHALTZEIT >

> |zvkLus

-
EINBI05 ALLE TAGE > IMONTAG
SPEICHERN KOPIEREN » [SPEICHERN
GESPEICHERT DAZU
PULSDAUER IN DIENSTAG GESPEICHERT
MINUTEN j
PULSDAUER IN :
SEKUNDEN
Dauer5s ==
4 GESPEICHERT

17



Zykluszeit programmieren

Neben Ein- und Ausschaltzeiten (Schaltzeit) sowie Kurzzeitimpulsen (Impuls) kdnnen auch
Zykluszeiten (Zyklus) programmiert werden. Die Pulsdauer (+ Pulspause) ist begrenzt auf 17 h,
59 min, 59 s

+ Unter Zykluszeiten versteht man zyklisch wiederkehrende Zeitfunktionen wie
Liftersteuerungen, Urinalspiilungen etc.

Beispiel: Wassersplilung Montag von 8:00 bis 20:30 Uhr alle 15 min fiir 20 s einschalten
(8:00%-8:002 Ein; 8:15%-8:15% Ein; 8:30%-8:302°Ein etc.)

Programmierung des Zyklus

— Start Zyklus: Montag 8:00 Uhr
— Pulsdauer: 20 s

- Pausendauer: 14 min und 40 s
- Ende Zyklus: Montag 20:30 Uhr



Standardprogramm und Sonderprogramme

+ Das Standardprogramm PO (Wochenprogramm mit Schaltzeiten, Impuls- und Zykluszeiten oder de_
Astroprogramm) ist immer aktiv, hat aber die niedrigste Prioritat und kann von den Sonderpro-
grammen P1-P16 (iberlagert werden.

+ Bei den Sonderprogrammen gilt: je héher die Zahl, desto héher die Prioritat. Das Sonderpro-
gramm 16 besitzt die hochste, das Sonderprogramm 1 die geringste Prioritat.

+ Fr jedes Sonderprogramm sind beliebig viele Datumsbereiche méglich. Ein Sonderprogramm
wird aktiv, wenn mind. ein Datumsbereich festgelegt wurde, und es in diesem Zeitraum nicht
von einem anderen Sonderprogramm mit héherer Prioritat tberlagert wird. Bei Beginn und
Ende jedes Datumsbereichs kann auch die Stunde eingegeben werden, so dass die Umschaltung
auf das jeweilige Sonderprogramm zu jeder vollen Stunde erfolgen kann.

+ Folgende Datumsbereiche sind parallel einstellbar:

— Fixes Datum (einmalig)
— Fixes Datum jedes Jahr
— Osterregel oder Regel orthodoxe Kirche (81 Tage vor ... 174 Tage nach Ostern)

19



— Chinesisches Neujahr (20 Tage vor ... 20 Tage nach dem Chinesischen Neujahr)

— Datum mit Serienmuster (Terminserie): Start und Ende werden festgelegt und der Start nach
einer einstellbaren Anzahl von Tagen wiederholt (spatestens nach 200 Tagen)

— Wochentagsregel (z. B. jeden 3. Mittwoch im September)

Beispiele fiir kalenderabhangige Datumsbereiche:

— Fixer Datumsbereich:
Start am 02.04.2012 um 16:00 Uhr, Ende am 24.04.2012 um 10:00 Uhr

- Jahrlich wiederkehrender Datumsbereich
Weihnachten: Start jedes Jahr am 24.12. um 18:00 Uhr, Ende am 26.12. um 23:00 Uhr

—Von Ostern abhdngiger Datumsbereich
Pfingstsonntag und -montag: Start jedes Jahr: 49 Tage nach Ostern um 0:00 Uhr,
Ende: 51 Tage nach Ostern um 0:00 Uhr

—Vom Chinesischen Neujahr abhangiger Datumsbereich
Start jedes Jahr 1 Tag vor dem Chinesisches Neujahr, Ende 5 Tage danach

20



— Datum mit Serienmuster (Terminserie)
ab November 2012 fortlaufend jede 2. Woche ausfilhren
Start am Montag 01.11.2012 um 0:00 Uhr; Ende am Montag 08.11.2012 um 0:00 Uhr,
Start wiederholen nach 14 Tagen
— Datum abhéngig von Wochentag etc.
jeden Monat am 1. Wochenende, von Samstag 06:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr;
Start 1. Sonntag jeden Monat um 06:00 Uhr, Dauer 36 Stunden
- Feiertagssets
Mit Hilfe der Tool Software V2 fir Jahreszeitschaltuhr lassen sich Feiertage eines Landes im Set
zusammenstellen, individuell bearbeiten und mit dem Speicherchip V2 fiir Jahreszeitschaltuhr als
Datumsbereiche in die Zeitschaltuhr Ubertragen.

+ Sonderprogramm P1-14 Zeitschaltkanal
— Aktiv in den programmierten Datumsbereichen
— Schaltzeiten, Impuls- und Zykluszeiten kénnen als Wochenprogramm eingegeben werden

+ Sonderprogramm P1-14 Astrokanal
— Aktiv in den programmierten Datumsbereichen
— Astrozeiten sind aktiv (errechnete Sonnenauf- und -untergangszeiten)

21
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— Fixe Ausschaltungen (z. B. Nachtunterbrechung) und Einschaltungen kénnen zusatzlich als
Wochenprogramm eingegeben werden, um die Astrozeiten ganz oder teilweise zu Uber-
lagern.

Beispiel: Das Standardprogramm schaltet die Stralenbeleuchtung abhéngig von den Astro-
zeiten ein. Eine Nachtunterbrechung ist von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr programmiert.

Das Sonderprogramm 1 ist im Datumsbereich vom 30. April 12:00 Uhr bis 1. Mai 12:00 Uhr
aktiv. Damit die StraBenbeleuchtung die ganze Nacht eingeschaltet bleibt, ist im Sonder-
programm 1 keine Nachtunterbrechung programmiert.

Sonderprogramm P15
— Funktion: Fix EIN
— Aktiv in den programmierten Datumsbereichen

Sonderprogramm P16
— Funktion: Fix AUS
— Aktiv in den programmierten Datumsbereichen

Beispiel: Die Parkplatzbeleuchtung wird zu fixen Zeiten bzw. von Montag bis Freitag gemaf
Astrozeiten ein- und ausgeschaltet. Das Sonderprogramm P 16 Dauer Aus sorgt dafiir, dass die
Parkplatzbeleuchtung an allen Feiertagen nicht eingeschaltet wird.



SIMULATION

Bei der Simulation handelt es sich um eine kanalbezoge-
ne Gesamtabfrage. Alle eingegebenen Schaltungen des
Kanals (Standard- und Sonderprogramm, Schaltzeiten,
Impuls- und Zyklusprogramme) werden in der zeitlichen
Abfolge ihrer Ausfilhrung angezeigt.

Bei einem Astrokanal werden alle Astro-Einschaltungen
und fixen Ein-/Ausschaltungen in der zeitlichen Abfolge
angezeigt.

» MENU driicken, mit » SIMULATION wéhlen und den
Anzeigen im Display folgen, um alle ausgefiihrten
Schaltungen aufzurufen (siehe Bild).

PROGRAMM

1. Schaltung ==

> |SIMULATION

KANAL
WAEHLEN

START JAHR
2012

21 01 2012
START MONAT

21 01 2012
START TAG

21 01 2012
SCHALTZEIT

On 10:00

NAECHSTE

23



UHRZEIT/DATUM

Im Men(i UHRZEIT/DATUM kénnen in den Untermeniis UHRZEIT, DATUM, SOMMER WINTERREGEL,
WOCHENTAGSNUMMER, OSTERREGEL etc. eingegeben/verandert werden.

» MENU driicken, mit » DATUM/UHRZEIT wéhlen und den Anzeigen im Display folgen.

Wenn Datum und Uhrzeit iber GNSS oder den KNX-Bus empfangen werden, miissen

keine Einstellungen vorgenommen werden.

24

UHRZEIT/DATUM
UHRZEIT > | DATUM » | SOMMER- » [ WOCHENTAGS- (™ DATUMS- P |ZEITFORMAT (™| OSTERREGEL
WINTER REGEL | |NUMMER FORMAT
STUNDE JAHR SOMMER- FREITAG ZEITFORMAT STANDARD
STELLEN 2012 WINTER TAG 5 31122012 24 STUNDEN
10:00 EUROPA 1234567
MINUTE 21 01 2012 SOMMER- FREITAG ZEITFORMAT ORTHODOXE
STELLEN MONAT 01 WINTER TAG 6 12/31/2012 12 STUNDEN KIRCHE
10:15 EUROPAWEST | 14 234567 PM
21 01 2012 1
TAG 21.01 i 2012-12-31




MANUELL

Im Meni MANUELL werden manuelle Schaltfunktionen ausgefiihrt. In den Untermentis HAND,
DAUER EIN/AUS, TIMER-KURZZEITSCHALTUNG, FERIEN, ZUFALL sowie SONDERPROGRAMM

AKTIVIEREN kénnen die manuellen Schaltungen aktiviert/programmiert werden.
» MENU drticken, mit » MANUELL wahlen und den Anzeigen im Display folgen.

DAUER EIN > DAUERAUS  |P[HAND > TIMER-KURZ- ™ |FERIEN »|ZUFALL * » | SONDERPRO-
SCHALTUNG GRAMM
AKTIVIEREN
KANAL 1 KANAL 1 KANAL 1 EIN bzw. AUS EIN bzw. AUS ZUFALL 1 SONDERPRO-
DAUER EIN DAUER AUS HAND EIN bzw. UNTER- GRAMM P1
AUS BRECHUNGEN
TIMER FERIEN BEGINN | |ZUFALL 2 SONDERPRO-
*(nur wenn der Kanal ein Zeitschaltkanal ist) STUNDEN VERSCHIE- GRAMM P2-P14
. - . 01:00°° BUNGEN
Unterbrechungen: mehrere zuféllige Ein- und
Ausschaltungen wahrend einer programmierten INEREN !
Einschaltphase 2000 21 01 2010 :
. At . 01:30 START MONAT
Verschiebungen: zuféllige Verschiebung des TIMER 01
Ein- und Ausschaltzeitpunkts. SEKUNDEN
01:30" ' 25




Hand- und Dauerschaltung

Die Hand- und die Dauerschaltung kdnnen in MANUELL eingestellt werden.

Handschaltung
Umkehrung des Kanalzustandes bis zur nachsten automatischen bzw. programmierten Schaltung.

Dauerschaltung
Solange eine Dauerschaltung (Ein oder Aus) aktiviert ist, wirken die programmierten Schaltzeiten
nicht.

26




OPTIONEN

Im Meni OPTIONEN kénnen die Untermeniis ASTRO, BETRIEBSSTUNDEN-ZAEHLER, SPRACHE, de

PIN, LCD-BELEUCHTUNG, WERKSEINSTELLUNGEN sowie INFO aufgerufen werden.
» MENU driicken, mit » OPTIONEN wahlen und den Anzeigen im Display folgen.

OPTIONEN

1

ASTRO > |BETRIEBS- > [SPRACHE > |Lco- >
STUNDEN- BELEUCHTUNG
ZAEHLER
ASTRO EIN- KANAL DEUTSCH OHNE PIN bzw. NACH 1 MINUTE
STELLUNGEN WAEHLEN MIT PIN AUS
KANAL BETRIEBS- ENGLISH AKTUELLE PIN IMMER AN
WAEHLEN STUNDEN 0000
ANZEIGEN
ZEITSCHALT-PRO- 000 008,0 STD 1 NEUE PIN GESPEICHERT
GRAMM AKTIV SEIT 01 02 2010 : 00 00
bzw. ASTRO-PRO-
GRAMM AKTIV
GESPEICHERT

27



ASTROprogramm einstellen

... wenn ein Zeitschaltprogramm aktiv ist.

> MENU driicken, mit » OPTIONEN wahlen und

den Anzeigen im Display folgen.

Sie werden automatisch zur Einstellung der

POSITIONsdaten (LAND oder KOORDINATEN-

i ASTRO
EINSTELLUNGEN

Eingabe) und der ASTRO-EINSTELLUNGEN (OFFSET

und ASTRO-MODE) gefiihrt.

Wenn auf einem Kanal ein Astroprogramm aktiviert ist, kdnnen Sie den Kanal

wieder auf Zeitschaltprogramm umstellen.

Programmierte Schaltzeiten werden beim Umstellen auf Astroprogramm geldscht.

... wenn Astrozeiten aktiv sind.

KANAL
WAEHLEN

ZEITSCHALT-
PROGRAMM
AKTIV

> [UMSCHALTUNG
AUF ASTRO-
PROGRAMM

KANAL 1
LOESCHEN

LOESCHEN
BESTAETIGEN

GELOESCHT

ASTROZEITEN

>

OFFSET

ASTRO-MODE

UMSCHALTUNG
AUF
ZEITPROGRAMM

> |ENDE

28



Im OPTIONEN-Untermenii ASTRO kdnnen — Sonnenaufgang wird ausgeschaltet

nachdem ein Kanal auf Astroprogramm umgestellt (Beispiel: Straftenbeleuchtung)
wurde — Astrozeiten, Offset, Astromode sowie - Abends Aus, morgens Ein e
Position (Ortsangaben) abgefragt oder verandert Bei Sonnenuntergang wird ausgeschaltet, bei

Sonnenaufgang wird eingeschaltet
(Beispiel: Terrarium)

- Astroimpuls: Abends und morgens, nur mor-
gens oder nur abends; Pulsdauer max. 59 min,

werden. Ist ein Kanal als Astrokanal festgelegt,
erscheint das Symbol und méssgelangt
nach der Kanalwahl zu den Astrozeiten.

* ASTROZEITEN 59s)
Anzeige der A§trozeitep (Sonnenguf— und + POSITION
-untergangszeiten sowie Offset) fur den - Einstellung des Standortes iiber Koordinaten
aktuellen Tag (Langen-/Breitengrad, Zeitzone) oder Land/
+ OFFSET Stadt .
Mit dem Offset (Korrekturwert) kénnen die be- — Mit dem Speicherchip V2 fiir Jahreszeitschaltuhr
rechneten Astrozeiten um max. +/- 2 h verscho- konnen bis zu 10 weitere Stadte (= Favoriten)
ben werden. Damit kann die Astro-Ein- und Aus- hinzugefiigt werden i
schaltzeit an értliche Gegebenheiten (z. B. Berge, - Eigene Astrotabelle (mit Tool Software V2 fir
hohe Gebaude etc.) oder an persénliche Wiinsche Jahreszeitschaltuhr)
angepalt werden. — Automatische Einstellung, wenn die GPS
Antenne angeschlossen ist (wenn die Antennen
* ASTROMODE angeschlossen sind, miissen zuvor die Ein-

- Abends Ein, morgens Aus

stellungen Uber die ETS vorgenommen werden
Bei Sonnenuntergang wird eingeschaltet, bei ungen u ! vorg v )
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> |PoSITION > [ENDE
EINSTELLUNGEN

LAND ‘ > [kooRDINATEN | ™ |ENDE

LAND BREITENGRAD
DEUTSCHLAND

STADT LAENGENGRAD
STUTTGART
GESPEICHERT ZEITZONE
UTC+1H
GESPEICHERT
» |OFFSET > |ASTRO-MODE ‘ » [UMSCHALTUNG | » |ENDE
ZEITSCHALT-
OFFSET ABENDS EIN PROGRAMM
MORGENS MORGENS AUS

OFFSET GESPEICHERT \ ABENDS AUS
ABENDS

MORGENS EIN




PIN-Code eingeben

OPTIONEN
Der PIN-Code wird in OPTIONEN eingestellt.
ASTRO

Bei Verlust des PIN-Codes wenden Sie sich

bitte an die zentrale Kundenbetreuung in lhrem
Land.

> (PN

AKTUELLE PIN
0000

OHNE PIN

NEUE PIN
0000
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Zeitsignal empfangen mit GNSS Antenne

+ Das Zeitsignal kann Uber die Antenne oder den KNX-Bus empfangen werden. Wenn Antennen
angeschlossen sind, missen zuvor die Einstellungen iiber die ETS vorgenommen werden.

+ Geeignete Antennen sind: GNSS Antenne (Art.-Nr. MTN6606-0073).
+ Durch Anschluss der GNSS Antenne kann die Zeitschaltuhr iiber das
Zeitsignal automatisch synchronisiert werden. Die Zeitzone kann individuell

eingestellt werden. Bei Empfang von GPS-Daten werden zusatzlich die GPS-Koordinaten in die
Zeitschaltuhr ibernommen.

+ Nach Netzanschluss bzw. Reset erfolgt der Wechsel nach 70 s in die Automatik-Anzeige,
sobald das GNSS-Zeitsignal empfangen wurde.

+ Hinweise aus der Bedienungsanleitung zu der GNSS Antenne beachten.
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HINWEISE > Beim Anschluss Polaritat beachten.
» Leitungslange von max. 100 m beachten.

> An eine Antenne kdnnen max. 5 Jahresschaltuhren angeschlossen werden.

Zeitzonenanpassung

Nach erfolgreicher Synchronisation kann die

Zeitzone im Men(i UHRZEIT/DATUM geéndert

cic

o 570
ol o7 07 |

werden.

» Im Untermeni UHRZEIT (Anzeige: STUNDE
STELLEN) die gliltige Ortszeit (Zeitzone)
korrigieren.

Empfang des GNSS-Signals: —/

Ml schneider eicceric  KNX

—

KNX Year Time Switch REG-K/8/800

Anzeige: RC (Radio Control) + Y
kein Empfang des GNSS-Signals:

Anzeige: Y

Keine Verbindung zur Antenne:
Anzeige: kein RC, Y

o max.100m p
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Speicherchip V2 fiir Jahreszeit-
schaltuhr (Art.-Nr. CCT15861)

Speicherchip verwenden (siehe Bild)

» Speicherchip in die Zeitschaltuhr stecken.

» Gespeicherte Schaltzeiten und Gerateein-
stellungen in die Zeitschaltuhr ein-/auslesen
oder Toolsoftware V2 starten.

» Speicherchip nach dem
Kopieren etc. abziehen
und im Deckel lagern.

Mechanische Belastung
oder Verschmutzung bei
anderer Lagerung/
Transport vermeiden.
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Kopieren OBELISK - UHR

Kopiert das Schaltprogramm (alle Standard-
und Sonderprogramme) und wahlweise alle
Einstellungen der Zeitschaltuhr (z. B. Position,
Offset, Externer Eingang, Zeitformat etc.) vom
Speicherchip in die Zeitschaltuhr

Kopieren UHR > OBELISK
Kopiert alle Schaltprogramme und Einstellun-gen
von der Zeitschaltuhr auf den Speicherchip

OBELISK
KOPIEREN
OBELISK -> UHR
KOPIEREN 0-k UEBER-
» |UHR -> OBELISK SCHREIBEN
OK

START
OBELISK-
PROGRAMM

OBELISK
INFO

ENDE




Technische Daten

Befriebsspannung:  110-240 V AC, -15 %/+10 %
Frequenz: 50-60 Hz

Eigenverbrauch: 2,5 W (+ 1 Antenne)
Standby min.: 0,2W

Schutzklasse: [l nach EN 60730-1 bei
bestimmungsgemalier
Montage
Stromeinspeisung

am DATA-Bus: 100 mA
(maximaler Strom am
DATA-Bus: 500 mA)

BemessungsstoR-

spannung: 4 kV

Datenausgang:  Sicherheitskleinspannung
(SELV) (Safety-Extra-Low
Voltage) 15,6 V

Umgebungstemperatur
Betrieb: -5°C..+45°C
Lager: -20°C ... +80 °C
Transport: -20°C ... +80 °C

Schutzart: IP 20 nach EN 60529
Ganggenauigkeit: < 0,5 s/Tag bei 25 °C
Gangreserve: 8 Jahre (Lithiumzelle) de

bei +20 °C

Verschmutzungs-

grad: 2

Max. Leitungs-

querschnitt: 2,5 mm?

Betriebsspannung

KNX: Busspannung < 12 mA

Kabellange: 100 m (YCYM 2x2x 0,8 mm
beide Paare fiir DATA-Bus)
50 m (YCYM 2x2x0,8 mm
je 1 Paar fiir KNX und DATA-
Bus)

35



Schneider Electric SAS

Bei technischen Fragen wewnden Sie sich bitte an
das Customer Care Centre in lhrem Land.

se.com/contact

MTN6606-0008_HWadd_de
$1B97980-01 04/22



