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＊模组数量建议0.4米，0.5米及0.6米搭配3个，0.8米搭配4个，负载最大功率不超过8000W

轨道插系列

施耐德电气

善弈 经典款 

A3JL0435P_WE_C1 明装电力轨道  0.4M + 五孔模组 *3 银韵白

A3JL0435P_DG_C1 明装电力轨道  0.4M + 五孔模组 *3 墨宇灰

A3JL0535P_WE_C1 明装电力轨道  0.5M + 五孔模组 *3 银韵白

A3JL0535P_DG_C1 明装电力轨道  0.5M + 五孔模组 *3 墨宇灰

A3JL0635P_WE_C1 明装电力轨道  0.6M + 五孔模组 *3 银韵白

A3JL0635P_DG_C1 明装电力轨道  0.6M + 五孔模组 *3 墨宇灰

A3JL0845P_WE_C1 明装电力轨道  0.8M + 五孔模组 *4 银韵白

A3JL0845P_DG_C1 明装电力轨道  0.8M + 五孔模组 *4 墨宇灰

A3JL10U2_WE_C1 二/三极插座模组 银韵白
 10A 250V~ 

A3JL10U2_DG_C1 二/三极插座模组 墨宇黑
 10A 250V~ 

A3JL10UAC_WE USB模组 银韵白
 21W Type A+C  

A3JL10UAC_DG USB模组 墨宇黑
 21W Type A+C

善弈  · 经典款 轨道插系列 产品列表

模组灵活拓展、独立分控

自在用电全面升级

理想生活，随时启动

微旋通断

免插拔通断电
模组插入旋转后即可通断电

随心布局

模组随心布局，随心增减＊
独立控制通断
无需频繁拔插头

高效充电

21W Type A+C快充
高效充电

防脱落

接线面盖螺丝防脱落设计
安装便捷更省心

原位替换

可直接覆盖86型底盒
无需重新砸墙布线
轻松改装

线槽收纳

轨道背面容线空间充裕
便于收纳电线
确保轨道平贴墙面



阳极氧化工艺
颜值出众，触感细腻
让金属质感与光泽度完美融合
质感生活，随心感触

专为厨房设计
火线零线上置结构
配合硅胶封闭门
物理结构封闭防护
使用更安全

善弈 · 经典款 轨道插系列

奢感金属，焕新品质生活
驭电有术，安心自在内芯

传统86底盒原位覆盖安装， 供电口轻松扩容
匠心打造硬核供电轨道，深入细节，实力守护
让您从容享受烹饪美好时光，电力时刻在线

8000W大功率

大功率负载，支持多个
大功率电器同时使用*

火线零线同侧，且在轨道的上侧
轨道下侧无电极

降低因油烟、水汽凝结下沉
所引发的安全隐患 

阳极氧化外壳｜更耐用 

金属外壳经阳极氧化处理
质地细密，美观耐用

高阻燃PC衬套｜耐高温

PC衬套采用高阻燃材料
通过960℃灼热丝实验 *  负载最大功率不超过8000W

封闭硅胶条 ｜ 防触电 

隐藏式零火线设计+5.2mm
窄开口+硅胶条封闭保护

防反装

火线零线模组同侧
防反装设计

五防护

USB具有五大防护：
防短路、防过温、防过载、
防过压、防过流

防误触

五孔插保护门设计
防止儿童误触

善驭电力
弈享生活

零线 火线

地线

“焕然出色，
 烟火气里
 也有设计感”

表面细腻均匀
优雅流光

银韵白、墨宇灰撞色设计
诠释低调大气的轻奢美学

PC衬套

硅胶条


