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Schneider Electric Easy UPS 1 Ph Online 

Za IT-strokovnjake v malih in srednjih 
podjetjih Easy UPS Online nudi osnovno 
zaščito napajanja v nestabilnih pogojih 
ter zagotavlja neprekinjeno in zanesljivo 
povezavo v najkritičnejših trenutkih. 

Schneider Electric Easy UPS Online je 
visokokakovostna in ekonomična UPS 
naprava, zasnovana tako, da vzdrži 
širok spekter napetosti v nepravilnih 
pogojih napajanja in zagotavlja kakovost 
milijonom strokovnjakov po vsem svetu. 
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Karakteristike Easy UPS 1 Ph Online 

 Tower modeli (standardni in s podaljšano avtonomijo)

 Na voljo v 1, 2, 3, 6, 10 kVA.

 Modeli za namestitev v omarico (standardni in s podaljšanim 
časom avtonomnega delovanja) 

 Standardni so na voljo v 1, 2, 3, 6, 10 kVA.

 S podaljšano avtonomijo so na voljo v različicah
6 & 10 kVA.

Modeli z možnostjo podaljšanja avtonomije
Dodajte eksterne baterijske pakete za 
podaljšanje časa avtonomnega delovanja z 
minut na ure, tako boste zadovoljili potrebo 
zahtevnih aplikacij po veliki avtonomiji. 

ECO režim / Green režim
Način za varčevanje z energijo omogoča, da se 
razpon vhodne napetosti ureja prek LCD-ekrana. 

Kompatibilen z generatorjem
Zagotavlja čisto, neprekinjeno napajanje med 
daljšo prekinitvijo napajanja iz električnega 
omrežja. 

Velik faktor moči
Večja izhodna moč v vatih: 0,8 pF za 1, 2 & 3 
kVA, 1 pF za 6 & 10 kVA. 

Robustna oblika 
Ohišje je narejeno okolju prijazno. 

Inteligentno upravljanje baterije
Maksimalno poveča zmogljivost baterije 
s pomočjo inteligentnega natančnega 
temperaturno-kompenzacijskega polnjenja. 

Zaščita naprave pred prenapetostjo
V posebnih pogojih pri visoki napetosti 
preprečuje poškodbe UPS komponent in 
podaljša življenjsko dobo samega UPS-a. 

Korekcija faktorja vhodne moči
Zniža stroške inštalacije, saj omogoča uporabo 
manjših generatorjev in kablov. 

Izvrstna kakovost in delovanje
Prava dvojna pretvorba zagotavlja čisto 
napetost, uravnavanje frekvence in se takoj 
odzove. 

Širok spekter vhodne napetosti
60 % obremenitve: 110–300 VAC (uporabno za 
modele 6 & 10 kVA) V primerih nestabilnega 
napajanja zmanjša čas prehoda na baterijsko 
napajanje. 

USB-vhod / Serijski vhod
Omogoča upravljanje UPS-a prek USB-ja / 
serijske komunikacije. 

Flash nadgradljiva sistemska oprema
Omogoča posodabljanje sistemske opreme na 
lokaciji prek komunikacijskih priključkov. 

LCD/LED-ekran
Intuitivni vmesnik zagotavlja podrobne in točne 
informacije o statusu UPS-a z možnonostjo 
lokalne prilagoditve. 

Uravnavanje napajanja
Varuje povezano opremo pred napetostnimi 
sunki, udari strele, izpadi električne energije in 
drugimi anomalijami napajanja. 
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SRVSKR1 

Easy UPS 1 Ph Online – dodatne funkcije 

Vgrajen samodejni obvod
Potrošnikom zagotavlja napajanje tudi v primeru velike okvare UPS-a.

Izredni izklop (EPO)
V trenutku prekine napajanje vse priključene opreme v izrednih primerih
(uporabno za modele s standardno in podaljšano avtonomijo – 6 & 10 kVA).

Preprosto daljinsko upravljanje
Ima možnost daljinskega upravljanja in neposredne komunikacije z UPS-om
prek kartice Dry Contact, kartice SNMP in protokola Modbus.

Easy UPS 1 Ph Online – dodatna oprema 
Dodatne možnosti za izboljšanje rešitev 

Tirnice (SRVSRK1, SRVSRK2)

Tirnice Schneider Electric Easy UPS omogočajo 
preprosto namestitev v omarico in vzdrževanje 
UPS-a ter hkrati ekonomičen izkoristek prostora. 

SRVSKR1: 
•  Tirnice za UPS / Baterijski paket (700 mm) 

SRVSKR2
• Tirnice za baterijski paket (900 mm) 

SRVSKR2 
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Easy UPS Online – dodatna oprema 

Dodatne možnosti za izboljšanje rešitev 

Kartica Dry Contact  (VGLS9901I) 

Dodatna oprema UPS nudi dva vhoda Dry Contact 
in en relejni izhod za Easy UPS serijo SRV.

Idealne aplikacije:

•  IBM strežnik, računalnik in delovna oprema 
•  Samodejno nadzorovana industrijska oprema in 

aplikacije za komunikacijo 

Kartica SNMP (APVS9601) 

Kartica SNMP: Omogoča neposredno komunikacijo s 
Schneider Electric UPS-om in spremlja naslednje:

•  UPS status: obremenitev, napolnjenost baterije, 
napetost. 

•  Status baterije: stanje, zmogljivost in čas trajanja. 
•  »Čarovnik« za izklop: daljinsko izklopi in ponovno vklopi 

strežnik. 

Kartica Modbus (SRVSMB001) 

Kartica Easy Management Modbus omogoča UPS 
sistemom in fotonapetostnim inverterskim sistemom 
komunikacijo z računalniki.

Karakteristike:

• Daljinsko upravljanje UPS-a 
• Prilagajanje samodejnega izklopa 
• Prilagodljive rešitve v primeru težav z napajanjem 

Kartica UPS Dry Contact 
VGLS9901I 

UPS mrežna kartica: APVS9601 

SRVSMB001 
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Easy UPS 1 Ph Online – standardni modeli 
Model SRVS1KI SRVS2KI SRVS3KI SRVS6KI SRVS10KI

Vhod

Nominalna vhodna 
napetost 230 VAC

kcolB lanimreT02C CEI41C CEIkečujlkirp indohV

zH 06 / zH 05acnevkerf andohV

Obseg vhodne napetosti 
(60 % obremenitve) % 3 ± CAV 003 od CAV 011CAV 582 od CAV 011

Vhodni faktor moči
(100 % obremenitve) 99,0 ≥59,0 ≥

Izhod

enilnOajigolopoT

Izhodna moč (W) 800 W 1600 W 2400 W 6000 W 10.000 W

Izhodna moč (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10.000 VA

CAV 042/032/022tsotepan andohzI

Frekvenca 
(ob delovanju baterije) zH % 1,0 –/+ zH 06/05% 5,0 –/+ zH 06/05

lav insunis itsiČalangis piT

Uravnavanje izhodne 
napetosti ± 1 %

Čas preklopa 
(AC na DC) Nič

Skupno vhodnih priključkov IEC 3*C13  IEC 4*C13 IEC 6*C13+1*C19 Terminal Block

% 49% 88)ničan-CA( tsotivokničU

1 : 3ajrotkaf agenšrv ejremzaR

Baterija
Vrsta baterije  12 V / 9 Ah x 2  12 V / 9 Ah x 4  12 V / 9 Ah x 6  12 V / 7 Ah x 16  12 V / 9 Ah x 16

Običajni čas polnjenja  4 ure za doseganje 90 % zmogljivosti  3 ure za doseganje 90 % zmogljivosti

Ocena avtonomije
012,2111)nim( evtinemerbo % 05

344)nim( evtinemerbo % 001

Dimenzije
Dimenzije,

D X Š X V (mm) 288 x 145 x 223 400 x 145 x 238 425 x 190 x 336 374 x 190 x 685 447 x 190 x 685

Teža (kg) 9,3 16,8 26,8 54 65

Karakteristike

LED 

LCD Raven obremenitve, raven baterije, AC-način, baterijski način, način z obvodom in pokazatelji napak

 -  OPE  

USB komunikacijski 
priključek 

aD  tols intnegiletnI

01/8/7/8002/atsiV/PX/3002/0002 swodniW aripdoP232-SR 9-BD

Vhodno stikalo 

Uporabniški odklopnik 
akumulatorja 

Ročni obvod za 
vzdrževanje  -  

J 006 )J( kot inžrdzVatičšaZ

Okolje

ariznednok en ,itsonžalv envitaler % 59 od 0 tsonžalV

Temperatura  0 do 40 °C pri predvideni obremenitvi 0 do 40 °C pri predvideni obremenitvi

 Bd 85 tok jnaMBd 55 tok jnaM Bd 05 tok jnaM apurh nevaR

Jamstvo
EC idradnatS

itel 2 ovtsmaJ

Tehnične specifi kacije

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SRVS SLO 08_2021 copy.pdf   5   4.8.2021   8:55:32



Easy UPS 1 Ph Online – modeli s podaljšano avtonomijo 
Model SRVS1KIL SRVS2KIL SRVS3KIL SRVS6KIL SRVS10KIL

Vhod

Nominalna vhodna 
napetost 230 VAC

Vhodni priključek IEC C14 IEC C14 IEC C20 Terminal Block

zH 06 / zH 05acnevkerf andohV

Obseg vhodne napetosti 
(60 % obremenitve) % 3 ± CAV 003 od CAV 011CAV 582 od CAV 011

Vhodni faktor moči
(100 % obremenitve) 99,0 ≥59,0 ≥

Izhod

enilnOajigolopoT

Izhodna moč (W) 800 W 1600 W 2400 W 6000 W 10.000 W

Izhodna moč (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10.000 VA

CAV 042/032/022tsotepan andohzI

Frekvenca
(ob delovanju baterije) zH % 1,0 –/+ zH 06/05% 5,0 –/+ zH 06/05

lav insunis itsiČalangis piT

Uravnavanje izhodne 
napetosti ± 1 %

Čas preklopa
(AC na DC) Nič

Skupno vhodnih priključkov IEC C13*3 IEC C13*4 IEC C13*6+ 
IEC C19*1 Terminal Block

% 49% 88)ničan-CA( tsotivokničU

1 : 3ajrotkaf agenšrv ejremzaR

Zunanji 
baterijski paketi

)ovijlvatsan( A 4 od 1A 4kot inlinloP

a iksnilsik-ovečnivs insetokarz ,ajnavežrdzv zerBejiretab atsrV kumulator

Part Number SRVS36BP-9A SRVS72BP-9A SRVS72BP-9A SRVS240BP-9A SRVS240 BP-9A

Dimenzije

Dimenzije,
D X Š X V 

(mm)

Power 
modul 288 x 145 x 223 400 x 145 x 238 400 x 145 x 238 374 x 190 x 336 447 x 190 x 336

Baterijski
paket 400 x 145 x 238 425 x 190 x 336 425 x 190 x 336 485 x 190 x 368 485 x 190 x 368

Teža (kg)

Power 
modul 4,4 7,1 7,8 13 16,5

Baterijski
paket 19,6 38 38 60 60

Karakteristike

LED     

 DCL

EPO  -  -  -  

USB komunikacijski 
priključek     

/8/7/8002/atsiV/PX/3002/0002 swodniW aripdoP  tols intnegiletnI 10

DB-9 RS-232     

Vhodno stikalo     

Uporabniški odklopnik 
akumulatorja     

Ročni obvod za 
vzdrževanje  -  -  -  

J 006 )J( kot inžrdzVatičšaZ

Okolje

ariznednok en ,itsonžalv envitaler % 59 od 0 tsonžalV

ivtinemerbo inedivderp irp C° 04 od 0 arutarepmeT

 Bd 85 tok jnaMBd 55 tok jnaM Bd 05 tok jnaM apurh nevaR

Jamstvo
EC idradnatS

itel 2 ovtsmaJ

Tehnične specifi kacije
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Tehnične specifi kacije
Easy UPS 1 Ph Online – standardni modeli (za omarice) 

Model SRVS1KRI(RK) SRVS2KRI(RK) SRVS3KRI(RK) SRVS6KRI(RK) SRVS10KRI(RK)

Vhod

Nominalna vhodna 
napetost 230 VAC

Vhodni priključek IEC C14 IEC C14 IEC C20 Terminal Block

zH 06 / zH 05acnevkerf andohV

Obseg vhodne napetosti 
(60 % obremenitve) % 3 ± CAV 003 od CAV 011CAV 582 od CAV 011

Faktor vhodne moči 
(100 % obremenitve) 99,0 ≥59,0 ≥

Izhod

enilnOajigolopoT

Izhodna moč (W) 800 W 1600 W 2400 W 6000 W 10.000 W

Izhodna moč (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10.000 VA

CAV 042/032/022tsotepan andohzI

Frekvenca 
(ob delovanju baterije) zH % 1,0 –/+ zH 06/05% 5,0 –/+ zH 06/05

evaweniS eruPalangis piT

Uravnavanje izhodne 
napetosti ± 1 %

Čas preklopa 
(AC na DC) Nič

Skupno vhodnih priključkov IEC 3*C13  IEC 4*C13  IEC 6*C13+1*C19 Terminal Block

% 49% 88)ničan-CA( tsotivokničU

1 : 3ajrotkaf agenšrv ejremzaR

Baterija
a iksnilsik-ovečnivs insetokarz ,ajnavežrdzv zerBejiretab atsrV kumulator

Običajni čas polnjenja  4 ure za doseganje 90 % zmogljivosti  3 ure za doseganje 90 % zmogljivosti

Ocena avtonomije
50 % obremenitve (min) 11 12 13 12,2 10

100 % obremenitve (min) 4 4 4 4 3

Dimenzije

Dimenzije,
D X Š X V (mm)

312 x 438 x 86 
(2U)

462 x 438 x 86 
(2U)

632 x 438 x 86 
(2U)

UPS:
612 x 438 x 88 

(2U)

UPS:
612 x 438 x 88 

(2U)

Teža (kg)
BATT:

710 x 438 x 88
(2U)

BATT:
710 x 438 x 88 

(2U)

Vrsta baterije
11 18,2 27,6

UPS: 14 UPS: 16,5

Običajni čas polnjenja BATT: 46 BATT: 53

Karakteristike LED 

LCD Raven obremenitve, raven baterije, AC-način, baterijski način, način z obvodom in pokazatelji napak

 -  OPE  

USB komunikacijski 
priključek 

01/8/7/8002/atsiV/PX/3002/0002 swodniW aripdoP232-SR 9-BD

Vhodno stikalo 

Uporabniški odklopnik 
akumulatorja 

ECO način 

J 006 )J( kot inžrdzVatičšaZ

Okolje

ariznednok en ,itsonžalv envitaler % 59 od 0 tsonžalV

Temperatura  0 do 40 °C pri predvideni obremenitvi 0 do 40 °C pri predvideni obremenitvi

 Bd 85 tok jnaMBd 55 tok jnaM Bd 05 tok jnaM apurh nevaR

Jamstvo
EC idradnatS

itel 2 ovtsmaJ
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Easy UPS 1 Ph Online – modeli s podaljšano avtonomijo (namestitev v omarico)
KRLIRK01SVRSKRLIRK6SVRSledoM

Vhod

CAV 032tsotepan andohv anlanimoN

kcolB lanimreTkečujlkirp indohV

zH 06 / zH 05acnevkerf andohV

Obseg vhodne napetosti 
(60 % obremenitve) 110 VAC do 300 VAC ± 3 %

Vhodni faktor moči
(100 % obremenitve) ≥ 0,99

Izhod

enilnOajigolopoT

W 000.01W 0006)W( čom andohzI

AV 000.01AV 0006)AV( čom andohzI

CAV 042/032/022tsotepan andohzI

Frekvenca 
(ob delovanju baterije) 50/60 Hz +/– 0,1 % Hz

evaweniS eruPalangis piT

% 1 ±itsotepan endohzi ejnavanvarU

čiN)CD an CA( apolkerp saČ

kcolB lanimreTvokčujlkirp hindohv onpukS

% 49)ničan-CA( tsotivokničU

1 : 3ajrotkaf agenšrv ejremzaR

Zunanji 
baterijski paketi

)elbatsujda( A 4 od 1kot inlinloP

a iksnilsik-ovečnivs insetokarz ,ajnavežrdzv zerBejiretab atsrV kumulator

A9-PBLR042SVRSA9-PBLR042SVRSrebmuN traP

Dimenzije

Dimenzije,
D X Š X V (mm)

)U2( 5,68 x 834 x 516)U2( 5,68 x 834 x 516ludom rewoP

Baterijski
paket )U3( 131 x 834 x 606)U3( 131 x 834 x 606

Teža (kg)
6141ludom rewoP

Baterijski
paket 3636

Karakteristike

LED 

LCD Raven obremenitve, raven baterije, AC-način, baterijski način, način z obvodom in 
pokazatelji napak

EPO 

USB komunikacijski priključek 

01/8/7/8002/atsiV/PX/3002/0002 swodniW aripdoP 232-SR 9-BD

Vhodno stikalo 

Uporabniški odklopnik akumulatorja 

Ročni obvod za vzdrževanje 

J 006 )J( kot inžrdzVatičšaZ

Okolje

ariznednok en ,itsonžalv envitaler % 59 od 0 tsonžalV

ivtinemerbo inedivderp irp C° 04 od 0 arutarepmeT

Bd 85 tok jnaM Bd 55 tok jnaM apurh nevaR

Jamstvo
EC idradnatS

itel 2 ovtsmaJ

Tehnične specifi kacije
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