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Documentazione aggiuntiva
La documentazione 
aggiuntiva relativa a questo 
prodotto è disponibile alla 
seguente pagina Web:

È possibile trovare informazioni su questo prodotto anche su www.apc.com. 
Selezionare il proprio Paese in alto a sinistra nella pagina Web. Inserire il 
codice articolo del prodotto nella barra di ricerca, quindi selezionare il prodotto 
per aprire la relativa pagina. La documentazione completa di questo prodotto è 
disponibile nella scheda Documentazione. 

Sicurezza

Caratteristiche

Contenuto

*Quando si collegano dispositivi in serie dalle porte A-Link, collegare un 
terminatore A-Link alle porte A-Link vuote alle due estremità della serie.

 AVVERTENZA
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE
• All’interno non sono contenute parti riparabili dall’utente. Per le riparazioni, rivolgersi 

a personale qualificato.
• Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti. 
• Verificare che l'ingresso di alimentazione del Rack Monitor 250 disponga di un 

collegamento a terra sicuro.
• Il Rack Monitor 250 deve essere installato e utilizzato da una persona qualificata in un 

luogo controllato e ad accesso limitato.
• L’uscita commutata può presentare un potenziale di tensione quando è impostata su 

“off”. Per confermare l’assenza di tensione, utilizzare sempre un dispositivo di 
rilevazione della tensione nominale effettiva.

• Scollegare il cavo di alimentazione del carico dal prodotto prima di effettuare 
riparazioni sull'apparecchiatura di carico o sul cavo di alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o 
mortali.

 ATTENZIONE
RISCHIO DI CADUTA DELL’APPARECCHIATURA
• Bilanciare accuratamente il carico meccanico per evitare condizioni pericolose. Non 

utilizzare, per esempio, l'apparecchio come ripiano.
• Verificare che il Rack Monitor 250 sia montato in modo sicuro e stabile. 
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o 
mortali o danni all’apparecchiatura.

AVVISO
RISCHIO DI DANNI ALL’APPARECCHIATURA
La temperatura di funzionamento di un ambiente rack chiuso o a più unità può essere 
superiore alla temperatura della stanza. Verificare che la temperatura dell'ambiente 
rack non superi la temperatura nominale del Rack Monitor 250.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni all’apparecchiatura.


Connessione di alimentazione in ingresso, 
100-240 V CA

 Uscita commutata, 10 A

 Coordinatore di rete wireless

 Porte di accesso al rack (porta e maniglia)

 Porte A-Link

 Porta segnalatore

 Porte per sensori universali

 Porta USB

 Porta RS-485 Modbus


Uscita tensione
Uscita relè

 Porta di rete 10/100

 Pulsante Reset

 LED alimentazione

 Porta console

 Terminatore A-Linkae
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 Dispositivo di monitoraggio su rack 250 NetBotz


Coordinatore USB (NBWC100U) per rete wireless sensore 
(installato nella porta wireless, sotto il coperchio di plastica)

 Terminatore A-Link (2)*


Cavo di alimentazione da 1,8 m (6 ft.), da IEC-320-C13 a IEC-320-
C14


Cavo di alimentazione da 1,8 m (6 ft.), da NEMA 5-15P a IEC-320-
C13

 Cavo da USB-A a Micro USB-B, 2 m (6 piedi)

 Connettori a 3 pin (4)

 Cavo di estensione NBWC100U, da USB-A a USB-A

 Fascette di fissaggio in nylon da 203 mm (8 in.) (2)

 Kit staffe di sostegno per un rack standard da 19 pollici


Resistori da 1/4 W, 150 ohm (2)
Resistori da 1/4 W, 499 ohm (2)

 Sensore di temperatura e umidità (AP9335TH) e kit hardware

 Sensore wireless di temperatura (NBWS100T) e kit hardware

 Kit hardware per montaggio su base (0M-814726)
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Installazione
Guide di montaggio

Montaggio a piolo senza attrezzi

Configurazione DHCP rapida 
Questa procedura presuppone che sul computer sia installato un driver Virtual 
COM Port (VCP). Se necessario, scaricare e installare il driver VCP per il 
proprio sistema operativo dal sito ftdichip.com.

Il dispositivo di monitoraggio su rack 250 NetBotz è compatibile con DHCP. 
Collegare il cavo di rete alla porta di rete e alimentare l’unità. Quando il colore 
del LED di stato relativo al collegamento di rete è verde fisso, effettuare la 
procedura riportata di seguito in modo da visualizzare l’indirizzo IP:

1. Aprire un'applicazione per visualizzare le porte COM del computer, 
secondo le istruzioni del proprio sistema operativo. (Nei sistemi 
operativi Windows, è possibile visualizzare le porte in Gestione 
dispositivi).

2. Collegare il cavo per la configurazione USB-A micro USB-B dalla porta 
selezionata sul computer alla porta della console sul dispositivo di 
monitoraggio su rack 250.
Nell'applicazione di visualizzazione delle porte verrà visualizzata una 
porta COM seriale appena occupata. Prendere nota del numero di porta 
o riassegnare la porta se necessario.

3. Eseguire un programma terminale (ad esempio, programmi di 
emulazione terminale di terze parti come HyperTerminal™, PuTTy o 
Tera Term). Configurare la porta selezionata per 9600 bps, 8 bit di dati, 
nessuna parità, 1 bit di stop e nessun controllo di flusso. Utilizzare la 
porta per effettuare una connessione seriale al dispositivo di 
monitoraggio su rack 250 NetBotz.

4. Premere INVIO, più volte se necessario, per visualizzare il prompt User 
Name [Nome utente]. Quindi inserire il nome utente e la password.
Il nome utente e la password predefiniti per l’utente con privilegi 
avanzati sono entrambi apc. Se si tratta del primo accesso, verrà 
richiesto di modificare la password predefinita. Si consiglia di utilizzare 
password complesse, conformi ai requisiti richiesti per le password 
aziendali.

5. Inserire tcpip per visualizzare il nuovo indirizzo IPv4 dell’unità.
6. Per accedere all’interfaccia utente Web (Web UI) inserire 
https://<your IP address> nel campo dell'indirizzo del browser. 
Quindi inserire il nome utente e la password dell'unità nella schermata 
di accesso.
NOTA: È possibile che venga visualizzato un messaggio che dichiara 
che la pagina Web non è sicura. Si tratta di una condizione normale ed 
è possibile proseguire con la Web UI sulla maggior parte dei browser. 
(Se il browser non offre l'opzione di continuare con la Web UI, provare 
con un altro browser.) 
L’avviso viene generato perché il browser Web non riconosce il 
certificato predefinito utilizzato per la crittografia via HTTPS. 
L’informazione trasmessa via HTTPS resta crittografata. Per maggiori 
dettagli sul protocollo HTTPS e istruzioni su come risolvere il problema, 
consultare il Manuale sulla sicurezza disponibile all’indirizzo 
www.apc.com.

NOTA: Per informazioni dettagliate su quanto segue, consultare la Guida per 
l’utente all’indirizzo www.apc.com:

•  opzioni di configurazione DHCP
•  opzioni di configurazione che non richiedono un server DHCP

ae
m

01
98

b

ae
m
02

08
b





ae
m

00
49

a

https://ftdichip.com
https://www.apc.com
https://www.apc.com

