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e méetier d'artisan electricien

De nouvelles obligations
environnementales

Un coup d’accélérateur
dans la lutte contre le
réchauffement climatique

RE 2020

REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

() Depuis le Ter janvier 2022,

la nouvelle Réglementation
Environnementale 2020 remplace
progressivement la RT2012.

@ Elle a pour principal objectif la lutte
contre le réchauffement climatique.

() Elle se décline selon trois axes, Vous voulez en savoir plus sur la RE 2020 !
les logements neufs devront : dans lequel vous trouverez un
* privilégier la sobriété énergétique décryptage de la réglementation et des solutions pour
et les énergies décarbonées, répondre a ses exigences
* diminuer leur impact carbone
pendant la phase de construction, pour suivre I'actualité de la RE2020

 garantir la fraicheur des batiments
en cas de périodes de canicule.

Schneider Electric : un acteur industriel qui s’engage pour un monde plus durable

Y 1) @

Un logement durable Un logement confortable Un logement siir

Sensibles aux questions Gestion du chauffage, scénarios Le logement, et tout ce qu’il
environnementales et forcément personnalisés pour I'éclairage, contient, représente pour ses
impactés par les hausses du codt  contréle a distance des ouvrants occupants une valeur a la fois

de I'énergie, les Francgais sont de la maison... Aujourd’hui, patrimoniale et affective. Il est
plus attentifs aux conseils et aux les Frangais sont demandeurs ainsi recommandé d'aller plus loin
solutions techniques contribuant :  d’objets et de systéemes connectés que la norme NF C 15-100 en

des lors qu’ils contribuent a installant des produits
améliorer le confort et la sécurité.  performants dans le tableau
électrique capables de prévenir

* a la baisse des consommations
d’énergies, d’eau, etc.,

* a l'autonomie énergétique d’'une coupure électrique, ou de
des logements, notamment en donner l'alerte en temps réel en
cas d'installation de panneaux cas de dysfonctionnement par
photovoltaiques. exemple.
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https://youtu.be/LxEEFNXD6VI?feature=shared
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZZ7265
http://se.com/fr/re2020

Découvrez le nouveau parcours pédagogique
Schneider Electric

Schneider Electric a créé un parcours de montée en compétence et des tutoriels applicatifs
spécialement congus pour les enseignants. Les métiers de concepteur et installateur électricien
sont en premiére ligne des changements imposés par le contexte de décarbonation et les
nouvelles attentes des occupants des logements résidentiels. lls doivent maitriser les nouvelles
technologies qui permettent de répondre a ces nouvelles tendances.

Les compétences de base vous permettront de dimensionner et réaliser une

Niveau 1 : T . . : X ’
installation électrique résidentielle dans les régles de I’art.

- Nous aborderons aussi les nouvelles architectures technologiques qui vous
permettront de moderniser les installations existantes pour qu’elles répondent aux
exigences d’efficacité énergétique normatives et de confort des occupants.

Equipez-vous de nos packs pour développer des applications et montez en compétence.

A
[

Dimensionner, poser et raccorder une — »
installation électrique résidentielle type T2 P -

Vérification et mise en service d’une I_e S éVO | U tl O n S d U
installation électrique résidentielle type T2
PR y .
meétier d’Artisan
Evolution d’une installation électrique ’ . .
résidentielle type T2 : Dimensionner et poser e I e C t rl C | e n

les fonctions complémentaires

( N\
Dépannage et maintenance d’une installation Gestion de la consommation électrique du
électrique résidentielle type T2 logement
| J
( N\
Gestion du chauffage électrique connecté
| J
4 e N
Decouvrez Gestion de I’éclairage connecté
. J/

nos tutoriels en

VOUS inscrivant ici

Installation d’une borne de charge VE
connectée

—

( Gestion des alertes de vie du logement

Liste des compétences susceptible d’évolution et d’enrichissement
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https://go.schneider-electric.com/FR_202404_TI_Organic-Content-Programme-Enseignants-Residentiel_LP.html

Installation électrigue résidentielle

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+

Contexte

électrique.

Le projet porte sur la modernisation des commandes de volets roulants d’un
appartement de type T1-T2, qui est cablé de fagon classique, et pour lequel le
propriétaire souhaite des solutions plus modernes mais sans devoir refaire I'installation

Problématique

Vous allez proposer une solution connectée pour piloter les volet-roulants électriques
existants. La solution Wiser Gestion de volets roulants de Schneider Electric vous permet
de modifier l'installation électrique du client sans retirer de nouveaux cables ou d’installer
des goulottes ou plinthe électrique supplémentaires.

> On vous demande :
* D’installer le matériel Wiser et de le paramétrer.

Ressources

(“) Guide Schneider 2024 sur la norme NF C 15-100
(“) Guide de choix et d’installation Wiser_2023_FR
() Guide d'utilisation du systéme Wiser_2024_FR

() Ressource 0 : Sécurité et Environnement
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Liste des composants pour le chantier

(©) Pack d’installation électrique résidentiel, référence MD3RESIVOLROUL.

3 R9EFC610 Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10 A - courbe C - embrochable

1 CCT501800-0001  Alimentation murale HUBO 2™ gen

1 CCT501801 Passerelle Wifi/zigbee pour les appareils du systeme Wiser Génération 2
3 S$320531 Interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Blanc

3 S320567W Interrupteur volet roulant - 4 A - zigbee - Blanc

6 S$320702 Plaque de finition - 1 poste blanc

3 CCT5015-0002W  Micromodule encastre - zigbee - pour volet-roulant

3 CCT595012 Détecteur de mouvement et de luminosité

Implantation des composants

Référez-vous aux notices de montages des produits pour leurs fixations et
raccordements.

Nota : pour les appareils fonctionnant sur piles, les piles sont fournies avec le produit.

Protection des départs

Si le pack volets roulants Wiser (réef MD3RESIVOLROUL) vient en complément du pack
d’installation électrique résidentiel (réf MD3RESIINSTELECT2) les disjoncteurs de
protection 16 A des circuits chauffage électrique existent déja. Départs repérés Q8 et Q9.

Si le pack volets roulants Wiser (réef MD3RESIVOLROUL) est utilisé seul, veuillez alors
utiliser les disjoncteurs 16 A (réf ROPFC616) fournis dans le pack.

Mise en service de I'installation

Le paramétrage de I'installation Wiser se fait en WiFi a I'aide de I'application eSetup pour +"J|:'ér
smartphone. eSetup est I'outil de I'électricien.

Schneider

> Télécharger et installer I'application eSetup sur votre téléphone. eSetup

> Connecter eSetup a la passerelle Wiser.
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0 Ouvrir eSetup Démarrer une mise en service / Maison
connectée avec Wiser / Wiser Home / Ajouter manuellement /
Hub 2¢m Gen.

Q Alimenter la passerelle et attendre que la LED devienne
vert fixe.

0 Appuyer sur le bouton sur le dessus de la passerelle,
la LED clignote rapidement.

0 Appuyer sur Oui sur eSetup

Q Dans les réglages de votre smartphone, se connecter sur le
WiFi de la passerelle.

Q Saisir le mot de passe écrit sur la passerelle.

Q Ou utiliser le QR code pour se connecter directement

Une fois connecté a la passerelle, vous pouvez ajouter
les différents composants en appuyant sur le bouton

* Volets 1 touche

° Ajouter le périphérique, pour ce faire, une fois I'appareil alimenté appuyer trois fois
rapidement sur la partie supérieure centrale de I'appareil. La LED devrait clignoter en

orange.

° Connecter I'appareil sélectionner une piece ou Créer une nouvelle piece (Chambre /

salle d’eau / séjour) puis continuer / J’ai fini !

° Tester I'interrupteur !

* Micromodule - Volet

° Ajouter le périphérique, une fois alimenté, attendre que I'appareil clignote en orange.
A l'aide d’un tournevis, appuyer trois fois rapidement sur le bouton de configuration.

Q Connecter I'appareil, sélectionner une piece ou Créer une nouvelle piece (Chambre /

cuisine / salon) puis continuer / J’ai fini !

Q Tester le micromodule !

(v Orange F & 10:33 + 92 % mm)\
Liste des périphériques @
Voici la liste de vos
appareils actuels ,&%

Vous pouvez maintenant appairer
vos appareils

T —
K 7 Instal L‘J
Hub 2éme Gen

Volets

Volets
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sécurité

(7a\)
» Détecteur de présence et d’éclairage ﬂ Sareté et

Q Une fois la languette isolante enlevée de I'appareil, appuyer trois fois rapidement sur ’
le bouton de configuration de I'appareil jusqu’a ce que la LED clignote en orange.

0 Connecter I'appareil, sélectionner une piece ou Créer une nouvelle piece (Chambre /
salle d’eau / séjour) puis continuer / J’ai fini !

° Tester le détecteur / Oui !

* Interrupteur sans fil ( | ) Appareils
Q Une fois la batterie insérée dans I'appareil, appuyer trois fois rapidement sur le bouton
supérieur droit de 'appareil.

0 Connecter I'appareil, sélectionner une piece ou Créer une nouvelle piece (Chambre /
salle d’eau / séjour) puis continuer / J’ai fini !

° Tester l'interrupteur !

. - e 4 . ey ® N
@ Lorsque tous les appareils sont appairés appuyer sur J'ai fini ! Liste des périphériques

Voici la liste de vos :
appareils actuels &)
4 sur 4 ont été appairés

~ Hub2éme Gen

- Capteur de mouv...

Interrupteur sans fil

(& Appairs )
- Micromodule - Vo...

~~  Volet1touche
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° Générer le rapport et envoyer le sur une adresse Email (celle du client). Cette étape est obligatoire.

s N
Wiser Home

Rapport de configuration

Voici la configuration des appareils que vous avez configurés #240821164949FRfr

- Hub 2éme Gen FCFEC20325B7 3.04
Salon Capteur... 90FDOFFFFEACC9D3 | 1.5.2
Salon Volet 1 touche 90FD9FFFFEACCODS3 | 1.5.2
Salon Micromodule - Volet | 90FDOFFFFEACCODS3 | 1.5.2
Salon Interrupteur sans fil 90FD9FFFFEACC9D3 | 1.5.2

Ce rapport a été généré le 21/08/2024 16:49 par I'application eSetup pour Electricien
Téléphone utilisé : Unknown

0S:17.51

Version eSetup : 13.2.1

N J

La mise en service est terminée.

Test de fonctionnement en local

° Tester le fonctionnement des variateurs poussoirs lorsqu’ils sont manipulés.

En cas de probleme

- Retour aux réglages usines.

- La réinitialisation de la passerelle efface toute la configuration présente (ex thermostat,
relais chauffage...)

- Appuyer sur le bouton de la passerelle jusqu’a ce que la LED clignote en rouge.
Pour signaler la fin de la réinitialisation, le LED clignote en vert une fois.
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Exploitation de l'installation

Wiser Home est I'application smartphone qui permet au client de piloter les produits

du logement connectés de Schneider Electric.

0 Télécharger et installer 'application Wiser Home sur votre téléphone.

* Le mode Installateur

Wiser Home

° Ouvrir I'application et cliquer sur Démarrer
° Cliquer sur Installateur. Cela permet de ne pas avoir besoin de
créer un compte utilisateur. Le profil installateur permet de travailler
sur l'installation en réseau local avec Wiser, sans avoir besoin d'un
point de connexion WiFi (box internet).
s ™\ Lorsque l'on clique
sur Propriétaire
du logement, cela
suppose que I'on
dispose d’un point
de connexion WiFi
Installateur a internet (box)
Aucun compte requis. Mettez en eour cognectgr
. . I'installation Wiser
service un Hub et des appareils
. au cloud.
Wiser.
N J
(Ml Orange F 2 13115 66% . )
< Ajouter des appareils
Tout Passerelle
PASSERELLE

m HubR 2'd Gen

[Passerelle de 2*9 Génération ]

° Passerelle

B Passerelle avec relais

[jl Firmware de la passerelle
Gérez le firmware de la passerelle en
=@ o

téléchargeant la dernidre version.

"

10 Life is On | Schneider Electric
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/all Orange F &

09:21 90 % )

WidPer

Smart and Sustainable Homes

6.6.3

Bienvenue
dans Wiser

Votre parcours vers un logement
plus responsable commence ici!

Démarrer

Se connecter

O Emplacement Choisir France dans la liste déroulante des pays.

0 Choisir Passerelle de 2" Génération.

AN\ A\




(@l Orange F = 13 cs% m)\ Sil'application vous propose de faire la mise a jour du firmware
de la passerelle, passer cette étape car elle peut étre longue
et la mise a jour sera faite par la suite automatiquement lors de

Une version plus récente du firmware de la I'utilisation par le client.
passerelle est disponible. v4.28.4 (263 Mo).
Vous en aurez peut-étre besoin pour terminer
votre installation des derniers appareils et

Configuration de la passerelle de 2" Gé... .

Q Appuyer sur le bouton de la passerelle. Elle va émettre son

fonctionnalités. e . S .
réseau WiFi local pendant 15 min ce qui laisse le temps de faire la
Souhaitez-vous le télécharger sur votre configuration.
smartphone ?
- Le voyant LED de la passerelle clignote vert.
(ol Orange F = 14:15 62 % M )\
< Configuration de la passerelle de 2™ Gé...
[g?? Appuyez une fois sur le bouton de
gl paramétrage. Lorsque la LED clignote en
N & vert, appuyez sur Suivant.

Oui, télécharger

Non, passer

(@Ml Orange F & 1a:29 59 % W IE]ETI
< Configuration de la passerelle de 2" Gé... Laell

Vous allez maintenant connecter votre
smartphone a un réseau sans fil temporaire
créé par votre Passerelle

Ce réseau est sécurisé par un mot de passe, Cinart
qui se trouve sur le capot avant et a Uintérieur

du capot arriére de la passerelle sous le QR | )
Code.

avant arriere

° Scanner le QR code ou saisir le mot de passe PWD

je ne trouve pas le mot de passe

Scanner le code QR

Connectez-vous manuellement

11 Life is On | Schneider Electric Tutoriel : volets roulants Résidentiel+ /\ a \/




~

15:23 !l F @D

< Configuration de la passerelle de 2 Gé...

Vous étes maintenant connecté a
votre Passerelle

" J

84.% mm)

(1 Orange F &

<

12:24

Ajouter des Equipements

Maintenant, ajoutons les appareils a
votre systeme.

‘ Passer ‘

12

" J

Life is On | Schneider Electric

0 Appuyer sur Suivant lorsque vous étes connecté

a la passerelle

° Pour continuer a travailler en local, appuyer sur Passer /
Continuer / Non passer (nous n'avons pas besoin de nous

connecter a un réseau WiFi).

15:30

Connectons maintenant votre
Passerelle a votre réseau Wi-
Fi domestique

) i

‘ Passer ’

N

ol ? 40

< Configuration de la passerelle de 2™ Gé...

J

° Arrivé sur I'écran Ajouter des Equipements, cliquer sur Passer

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+
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- N Vous étes arriveé sur la page d’accueil de Wiser Home en mode

15:30 wi ® Installateur. Il N’y a pas de données météo car pas de lieu.
Wier @ La localisation n'est pas définie en mode installateur
U, o La passerelle est connectée avec votre smart phone. Dans le cas
-O- o = de la capture d’écran, il N’y a encore aucun appareil Wiser de
- . .
at o déclaré.
Bienvenue dans Wiser
Ajoutons quelques appareils a votre
logement qui semble bien vide
o [ |
& =5 @
Maison Automatismes Détails
k ——— )
* Le mode Propriétaire du logement 4 )
Pour utiliser Wiser Home comme un utilisateur/client, il faut créer
un compte Wiser.

Vous devez pour cela disposer d’un point d’acceés WiFi ouvert et

d’'une adresse Email pour valider le compte lors de sa création. Propriétaire dU logement

Créez un compte pour joindre tous
vos appareils

Nota : pour le bon déroulement des TUTO Résidentiel+, nous
vous recommandons de ne pas créer de compte Wiser Home,
(mode Propriétaire du logement), car la passerelle restera liée
au compte. Et en cas de suppression du compte, il ne sera plus N\ J
possible de recréer un compte avec la méme adresse Email.

> Créer un compte
Q Lancer la procédure de création de votre compte.

0 Renseigner 'adresse de votre logement (celle de votre
établissement).

18 Life is On | Schneider Electric Tutoriel : volets roulants Résidentiel+ /\ a \/




(e Orange F & @) 12:24 sax @\ > Associer un compte a une passerelle Wiser.
< Ajouter des Equipements L'application vous propose d’Ajouter des Equipements.

. ) - ° Cliquer sur Suivant
Maintenant, ajoutons les appareils a

votre systeme.

Q Sélectionner la Passerelle de 2¢™ Génération

N 7 :
6’\‘) (w Orange F & 15116 47 % @ )

\ < Ajouter des appareils
=

Tout Passerelle  Energie

1
E] PASSERELLE
\ / HubR 2"d Gen >

[ Passerelle de 2™ Génération] >

3

N @ Passerelle >
‘ Passer ‘
Passerelle avec relais >
ENERGIE
N J
8 EVlink Home Smart >
(o)
(il Orange F = 14:15 62 %
< Configuration de la passerelle de 2" Gé...
Appuyez une fois sur le bouton de C'est fait
paramétrage. Lorsque la LED clignote en
vert, appuyez sur Suivant. 1§ J

Vous allez maintenant associer votre compte a une passerelle.
° Appuyer brievement sur le bouton de la passerelle Wiser.

- - La LED clignote vert. La passerelle crée un réseau local WiFi
temporaire (mode d'installation actif pendant 15 mn).

° Appuyer sur Suivant.

[o]c]
@8

\ J

14 Life is On | Schneider Electric Tutoriel : volets roulants Résidentiel+ /\ a \/




15

(<!l Orange F = 12:24 22 % mm)

< Configuration de la passerelle de 2" Gé...

Vous allez maintenant connecter votre
smartphone a un réseau sans fil temporaire
créé par votre Passerelle

Scannez le code QR ou saisissez le mot de
passe manuellement. Le mot de passe se
trouve sur la couverture avant et a lintérieur
de la face arrigre du Hub.

arriére

avant

je ne trouve pas le mot de passe

démarrer la caméra

‘ Connectez-vous manuellement

° Sélectionner le réseau WiFi
et saisir le mot de passe.

N

15:30 all F 40

{Retour Configuration de la passerelle de...

Choisir votre réseau Wi-Fi

P5PT56HT94
training & customer
ONE-WIFI_MOBILE
ONE-WIFI_GUEST
ONE-WIFI

DIRECT-F9-HP Officelet Pro 8720

PR P

Life is On | Schneider Electric

0 Scanner le QR code de la passerelle ou saisir le mot de passe
PWD qui est inscrit sur la passerelle (en face avant et sous le
capot)

Q Puis Rejoindre.

> Connecter maintenant la passerelle Wiser au point
WiFi de I'établissement (box internet du logement).

° Sélectionner le réseau WiFi de la passerelle Wiser dans les
parametres WiFi de votre smartphone.

° Créer une liaison entre la passerelle Wiser et le cloud via le
réseau WiFi permet de piloter le systéme Wiser depuis n'importe
quel appareil mobile via internet (sous réserve de se connecter au
méme compte).

0 Appuyer sur Suivant.

N

15:30 ull F 40

< Configuration de la passerelle de 2" Gé...

Connectons maintenant votre
Passerelle a votre réseau Wi-
Fi domestique

) g

Suivant

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+
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(! Orange F 2 12:39 219 )

< Configuration de la passerelle de 2"9...

Vous étes maintenant connecté a
votre Passerelle

7

e

Maicon

Automatiemes

&

. J
(<! Orange F 14:02 72 % @)
WidPer @
Joo 210 ¥ 0603
G Medan o 2134
Tout Salon ese

J

16 Life is On | Schneider Electric

Le compte est maintenant connecté a la passerelle Wiser.

- Le compte Wiser s’ouvre sur votre passerelle.

- La météo apparait grace a la localisation.

(il Orange F = 14:36

WidZer

ol

06:03
21:34

Bienvenue dans Wiser

Ajoutons quelques appareils a votre
logement qui semble bien vide

og
s | e
oo

Automatismes

i

Maison

N

60 % @m )

J

Les appareils déja déclarés avec eSetup sont visibles.

Nota Si le compte est déja créé et que vous voulez ajouter
ou modifier des appareils, a partir de I'écran d’accueil,

Q appuyer sur Paramétres

° puis Equipements et c

3

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+
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/21 Orange F 2 (@) 14:10 % mm)\ Dans le cas de cette capture d’écran, le salon contient
des appareils, mais qui sont hors ligne (pas sous tension
Wiﬂer’ .
ou hors de portée de la passerelle).

A 21° ¥ 0603
Medan o 2134
Tout  Salon e

national fonctionne

Interrupteur 1 touche 1 \
9 Equipement déconnecté (1)
I?rise \
Equipement déconnecté 1)
\\ Capteur de fuite d'eau
O

R/S Capteur température/humidité

c oo
oo
oo

\_ Maison Automatismes

17 Life is On | Schneider Electric Tutoriel : volets roulants Résidentiel+ /\ a \/




o\\& Capteur de mouvement
Occupé

Non configuré

[fﬁl—il Interrupteur sans fil ]

Interrupteur 1 bouton

I

oo
l I o [
oo

Maison Automatismes

\ ——

Vs
13:02 O FTEH
widFer @
O- =
NA =

Tout Salon ses

18 Life is On | Schneider Electric

Scénarios d’utilisation

* a) Scénario de base utilisation
des boutons sans fil

Voyons ensemble ['utilisation des boutons sans fil afin d’ouvrir et
fermer les volets roulants connectés.

Q Une fois dans Wiser Home, dans le menu principal, on devrait
VOIr tous nos équipements que Nous avons appairés auparavant.
Nous voyons que notre interrupteur sans fil n'est pas configuré,
c’est le moment de le faire. Appuyer dessus !

O Ici nous voyons que chaque bouton peut étre paramétre.
Cliquer sur le bouton En haut a droite pour le configurer.

4 )
13:03 o FE

< Retour Interrupteur sans fil

Appuyez sur pour configurer

+ +

En haut & gauche En haut a droite

+ +

En bas a gauche en bas a droite
Paramétres de l'équipement >
\ A —— )

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+



( \ v 7 .
13:03 Yo 0 Nous devons choisir un équipement,

choisir 'Interrupteur 1 bouton.
€ Retour Choisissez un équipement

Veuillez sélectionner l'égquipement que vous
voulez ajouter au bouton en haut a droite.

Tout  Salon

Salon

1l

[= E Interrupteur 1 bouton ]

Q On souhaite que lorsqu’on appuie sur le bouton le volet
s’ouvre complétement, mais tout reste possible vous pourrez
configurer comme vous le souhaiter les boutons sans fil, n’oublier
pas d’enregistrer votre configuration.

f )
13:03 o T E

< Interrupteur 1 bouton

Choisir l'action

Ouvert
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e N - Onvoit que le bouton est bien configuré.
13:03 o T E
< Retour Configurer l'équipement
Veuillez spécifier une action pour
votre équipement
_l' Interrupteur 1 bouton Oiivert
Salon
O En cliquant sur retour nous pouvons voir
que le bouton est bien configuré dans
I'interrupteur sans fil.
4 )\
13:03 R 558
Interrupteur sans fil
Définir l'action
\ A —— )

Appuyez sur pour configurer

4

En haut & gauche Interrupteur 1
bouton - Ouvert

En bas & gauche en bas a droite
Paramétres de 'équipement >
\ — )
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4 )

O Faire la méme chose mais cette fois-ci pour le bouton

13:03
En bas a droite et pour fermer le volet.

R 558

< Retour Interrupteur sans fil

O Vérifier que vous obtenez bien ceci dans votre configuration.

Appuyez sur pour configurer

_|_

En haut a gauche

&
Interrupteur 1
bouton - Ouvert

* b) Scénario lorsque la luminosité
est trop importante

Imaginons que nous voulons une piece qui ne reste pas trop
lumineuse. Pour se faire on va utiliser le détecteur de luminosité
et les volets roulants connectés. Lorsque qu’une piéce sera trop
. lumineuse on fera en sorte que les volets roulants se ferment a
", 50% pour baisser la luminosité ambiante.

O Se rendre dans le menu Automatismes de Wiser Home et

_|_

En bas a gauche

Interrupteur 1

bouton - Fermé

créer un nouvel automatisme.

-
13:05

~

G F a8

Automatismes

Moments Automatismes Programmes

Parameétres de ['équipement "
Automatismes

Wl

e
L

Déclenchez automatiquement en fonction du
changement d'état d'un équipement.

\
ﬂ'@.

og
aQg

21
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G

Maison

oo
Automatismes
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-

13:05 ol T E

Nouvelle Sauvegard

Fermer

&£
?,:\é.l - lp_ ex. Bonjour

Si Lorsque Alors

Les conditions Osur10

Toutes les

e Toute condition
conditions

A

Commencez par ajouter une condition qui
déclenchera votre automatisme.

-) Ajouter une condition

~

Life is On | Schneider Electric

O Une fois dans I'automatisme, Ajouter une condition.

- Celle-ci se déclenchera lors d’un
Changement d’état d’'un équipement.

Vs

<€ Retour Ajouter des conditions

Veuillez choisir les déclencheurs pour activer
votre automatisme.

Par exemple, si un mouvement est détecté

Changement d'état d'un équipement ]

Mode Absence

Par exemple, si le mode absence est activé

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+
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é o e N @ choisir 'équipement Capteur de mouvement mais on veille
. Gl T B . . Lo . . iy
bien a choisir le capteur de luminosité pour notre condition car
< Capteur de mouvement c’est bien le niveau de Lux qui nous intéresse.

Q Enregistrer une fois la condition Tres lumineux remplie.

Sélectionnez le niveau de Lux

Trés . Tres
Sombr Lumin :
sombr lumine
e eux
e (Fh.4

0 Vérifier que la condition est bien paramétrée. Puis se diriger
vers le menu Alors pour ajouter une action.

4 N\
13:09 o T E
Fermer Nouvelle Sauvegard
4
.'-.‘\ "
Té | p. ex. Bonjour
Si Lorsque Alors
\ A ———— )
Les conditions 1sur 10
o TDUt‘.es. s Toute condition
conditions
\& Capteur de mouvement Tres
ﬁ Salon lumineux

er une condition
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f 13:10 wsa ) O En créer une.
Fermer. Nouvelle Sauvegard
£
?;_'.;' i ‘ p. ex. Bonjour }
Si Lorsque Alors
Exécuter cette action 0 sur 10

Choisissez une action qui convient le
mieux a votre automatisme.

0 Choisir I'lnterrupteur 1 bouton.

( N
131 TR 55

< Choisissez un équipement

= Veuillez sélectionner un éguipement qui
(@) Ajouter une action activera votre automatisme.

Tout Salon

Salon

= Interrupteur 1 bouton ]

~
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~

13:11 TR 55

Interrupteur 1 bouton Enregistrer

Life is On | Schneider Electric

O Et le régler pour que le volet roulant ne se baisse qu’a 50%.

Q Vérifier que I'action a bien

été prise en compte.

f R
13:11 a T EH
Fermer Nouvelle Sauvegard
o
iy )
?§ ‘ p. ex. Bonjour |
Si Lorsque Alors
Exécuter cette action 1sur 10
—|' Interrupteur 1 bouton 50%
Salon
@ Ajouter une action
L J

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+
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4 )\
13:11 al FTE
¢ Retour  Choisissez une icdne
Veuillez choisir une icéne qui représente le
mieux votre automatisme.
il 8| &
Eclairage et Volets Roulants
Hell¥l ¢
TEF
v
Ly
= 5=
Sireté et sécurité
\ A — )

Life is On | Schneider Electric

O On peut ensuite personnaliser I'automatisme avec une icone,
un nom personnalisé et sans oublier de bien sauvegarder a la fin.

- Et voila, 'automatisme est créé |

E Automatisme luminosité / volet

4 )
13:12 Wl T8
Automatismes
Moments Automatismes Programmes
Automatismes

| @,

o
o o
aoc

i

Maison

Automatismes
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( )\
13:15 ol T
Fermer: Nouvelle Sauvegard
£
?:j_q ‘ p. ex. Bonjour }
== |
Si Lorsque Alors
A ce moment O sur 10
Lancez votre automatisme a un moment
précis de la journée ou définissez une
plage horaire.
@ Ajouter un horaire
(N J

Life is On | Schneider Electric

* ¢) Scénario Volets roulants pour la nuit

Dans ce scénario nous voulons que les volets se ferment tous les
jours dés la tombée de la nuit.

° Créer un nouvel automatisme et se placer dans le menu
Lorsque. Puis Ajouter un horaire.

Q Choisir une heure précise de la journée.

f )
13:16 il T 8D

< Retour Ajouter du temps

Heure précise de la journée
Par exemple 4 07h00 ou au lever du soleil

Période de temps
Par exemple, du coucher au lever du soleil

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+ /\ a \/




é 13:19 ol D h 0 Se placer sur Coucher du soleil et enregistrer.
£ Retour Ajouter du temps
HEURE DE DEBUT
Lever du soleil
[Goucher du soleil ] v
Personnalisé
0 Ajouter ensuite une action dans I'onglet Alors.
4 )
13:16 al T ED
Fermer Nouvelle Sauvegard
&
?@] ! l p. ex. Bonjour
S —_— ) Si Lorsque Alors
Exécuter cette action 0 sur 10

Choisissez une action qui convient le
mieux a votre automatisme.
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Vs

< Retour

13:16 ol T ED

Ajouter une action

Veuillez choisir une action pour votre
automatisme.

©

Contréler un appareil
Par exemple, allumer La lumiére

(o

oo
oo
oo

Envoyer une notification
Par exemple, si un mouvement est détecté

Activer un moment
Par ex, activer le mode Absence

>

~

29
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0 On veut Contréler un appareil.

0 Choisir 'équipement voulu, ici c’est I'Interrupteur 1 bouton.

4 N\
13:16 all T ED
< Choisissez un équipement
Veuillez sélectionner un éguipement qui
activera votre automatisme.
Tout Salon
Salon
{E ; Interrupteur 1 bouton ]
\ A ———— )

Tutoriel : volets roulants Résidentiel+
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4 )
13:16 all T &

< Interrupteur 1 bouton

° Faire en sorte que le volet soit fermé et Enregistrer.

Fermé
Q Vérifier que I'action a bien été paramétrée et personnaliser
I'automatisme avec une icéne et un nom avant de Sauvegarder.
4 )\
13:16 ol T ED
Fermer Nouvelle
£
?@_ [ p. ex. Bonjour ‘
Si Lorsque Alors
——
~ 4 Exécuter cette action 1surl10
|§ Interrupteur 1 bouton o
Salon

& Ajouter une action
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(M Orango F & nizs wx®) [Désappairage des composants

{ Retour  Compte utilisateur @
0 Dans Paramétres / Equipements,

Mon Logement > Vous supprimer un a un les composants dans I'application.
Notifications et alarmes >

Gestion de la confidentialité > | Changement de box

Modification du mot de passe > ° En cas de changement de box, cliquer sur Déconnexion puis

changer la box. Une fois la nouvelle box installée, cliquer sur
Connexion et rentrer le nouveau mot de passe. Cette opération ne
[Supprimer mon compte ) > nécessite pas de supprimer le compte.

LS Dissociation de votre compte
d’'une passerelle

Q Aller dans Paramétres / Compte utilisateur, cliquer
sur Supprimer mon compte.

Attention une fois le compte supprimé, il n’est plus possible de
réactiver le méme compte, et vous ne pourrez pas recréer un
nouveau compte avec la méme adresse Email.

Réinitialisation de la passerelle

Raisons possibles :
» Vous déménagez du domicile et voulez le préparer pour le prochain propriétaire.
 La propriété du systeme Wiser doit étre transférée a un autre utilisateur.

La réinitialisation de la passerelle efface la configuration présente (ex interrupteurs,
variateurs, détecteurs de présence et de luminosité...)

Q Rester appuyé sur le bouton d’appareillage de la passerelle plus de 20 secondes,
la LED passe au rouge. Continuer d’appuyer jusqu’a ce que la LED s’éteigne. Arréter
d’appuyer et attendre que la passerelle se rallume.

Etapes de la réinitialisation du systéme Wiser
+ Réinitialiser la passerelle.
» Supprimer votre compte.
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En synthese

Que dois-je retenir ?

© Une grande souplesse d’utilisation

r
( ‘> © Une grande simplicité d’installation
L]

Pour aller plus loin

> Créer un scénario de simulation de présence en faisant descendre et remonter
les volets roulant dans la journée.

> Vidéos Schneider sur YouTube.

Comment paramétrer Comment installer Comment installer Comment installer un
et prendre en main I'interrupteur I'interrupteur micromodule volets
votre systéeme connecté pour volets-  connecté sans fil roulants connecté ?
connecté Wiser ? >> roulants Ovalis ? >> Ovalis ? >> >>
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https://youtu.be/RJJ2kMp57f0?feature=shared
https://youtu.be/RJJ2kMp57f0?feature=shared
https://youtu.be/RJJ2kMp57f0?feature=shared
https://youtu.be/RJJ2kMp57f0?feature=shared
https://youtu.be/RJJ2kMp57f0?feature=shared
https://youtu.be/yVw-PtfAnnk?feature=shared
https://youtu.be/yVw-PtfAnnk?feature=shared
https://youtu.be/83kB8KVhyUo?feature=shared
https://youtu.be/83kB8KVhyUo?feature=shared
https://youtu.be/83kB8KVhyUo?feature=shared
https://youtu.be/3SiNraevcVM?feature=shared
https://youtu.be/3SiNraevcVM?feature=shared
https://youtu.be/3SiNraevcVM?feature=shared
https://youtu.be/3SiNraevcVM?feature=shared
https://youtu.be/3SiNraevcVM?feature=shared
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