
方案特点

选型对照表

注意：若Quantum型号未在上述表格中，请联系施耐德电气工业自动化服务市场部。 

                        若出现柜体空间深度不够或高度不够的情况，如上转换适配器可提供延长预制线缆方案，将升级机架与X80模块分开安装。

> 保留 Quantum 前连端子，机柜内的所有 I/O 无需重新接线

> 最少的生产停机时间—每个机架的转换时间约为半小时

> 升级机架完美适配原柜体空间

> 升级出现意外情况时能够迅速恢复到原 Quantum 系统

> 通过严格测试和验证的解决方案

> 本地设计和生产，货期短，性价比高

> 长期支持和备件保障
柜内安装效果图

https://www.se.com/cn

Quantum I/O to X80 快速连接方案 

Quantum型号 Quantum描述 X80模块 快接物料名称 快接物料描述

数字量
输入

140DAI74000
离散量 AC 输入，16 点，230 
VAC，隔离

BMXDAI1615 140XTS-General-500
40位端子加镀金PCB，20芯22AWG L=0.5米 2根 
镀锡飞线+线标 (不含X80端子块)

140DDI35300
离散量 DC 输入，32 点，24 
VDC，4 组隔离，sink

BMXDDI3202K
140DDI35300-

BMXDDI3202K-500
40针加镀金PCB，20芯24AWG L=0.5米 2根 
配FCN40接头

BMXDDI3232
140DDI35300-

BMXDDI3232-500
40针加镀金PCB，20芯22AWG L=0.5米 2根 
接40P前连

140DAI75300
离散量 AC 输入，32 点，230 
VAC，8 点成组隔离

BMXDAI1615*2
140DAI75300-

BMXDAI1615*2-500
40位端子加镀金PCB，20芯22AWG L=0.5米 2根 
接40P螺钉前连2个(需短路条)

数字量
输出

140DDO35300
离散量 DC 输出，32 点，
24 VDC，4 组隔离，0.5A/点 
source

BMXDDO3202K
140DDO35300-

BMXDDO3202K-500
40针加镀金PCB，20芯24AWG L=0.5米 2根 
配FCN40接头

BMXDDO3202
140DDO35300-

BMXDDO3202-500
40针加镀金PCB，20芯22AWG L=0.5米 2根 
接40P前连

140DAO84000
离散量 AC 输出，16 点，24-
230 VAC，隔离，4A/点

BMXDAO1615
140DAO84000-

BMXDAO1615-500
40位端子加镀金PCB，20芯22AWG L=0.5米 2根 
接40P前连

140DRA84000 继电器输出，16 点，NO，2A/点 BMXDRA0815*2 140XTS-General-500
40位端子加镀金PCB，20芯22AWG L=0.5米 2根 
镀锡飞线+线标 (不含X80端子块)

模拟量
输入

140ACI03000
模拟量输入，单极性，8 通道，
4-20mA 或 1-5VDC，12位

BMXAMI0810
140ACI03000-

BMXAMI0810-500 20针加镀金PCB，20芯24AWG屏蔽 L=0.5米  
接28P前连 (信号为电压时剪断X80侧短接线)

BMXAMI0800
140ACI03000-

BMXAMI0800-500

140ACI04000
模拟量输入，16 通道，
4-20mA，0-20mA，0-25mA，
12或14位

BMXAMI0810*2
140ACI04000-

BMXAMI0810*2-500 40针加镀金PCB，20芯24AWG屏蔽 L=0.5米 2根 
接28P前连2个 (信号为电压时剪断X80侧短接线)

BMXAMI0800*2
140ACI04000-

BMXAMI0800*2-500

140ATI03000
TC 输入，8 通道，类型 J，K，
E，T，S，R，B

BMXART0814
140ATI03000-

BMXART0814-500
40针加镀金PCB，20芯24AWG屏蔽 L=0.5米 2根 
配FCN40接头2个 带冷端补偿电阻

140ARI03010
RTD 输入，8 通道，类型 NI 或 
PT, 100, 200, 500, 1000

BMXART0814
140ARI03010-

BMXART0814-500
40针加镀金PCB，20芯24AWG屏蔽 L=0.5米 2根 
配FCN40接头2个

模拟量
输出

140ACO02000
模拟量输出，4 通道，
4-20mA，通道隔离，12位

BMXAMO0410 140XTS-General-500
40位端子加镀金PCB，20芯22AWG L=0.5米 2根 
镀锡飞线+线标 (不含X80端子块)

140ACO13000
模拟量输出，8 通道，高密度 
(4-20mA，0-20mA，0-25mA)

BMXAMO0802 
140ACO13000-

BMXAMO0802-500
20针加镀金PCB，20芯24AWG屏蔽 L=0.5米 
接20P前连

背板

140XBP00400 Quantum背板，4 槽 BMX/BMEXBP0400

86CHQUAX80090
9槽升级机架，可安装9个昆腾前连端子
(140XTS00200) 和2个X80底板 (每个最大8槽)
宽433mm 高313mm 深130mm 重3.5kg

140XBP00600 Quantum背板，6 槽 BMXXBP0600

140XBP01000 Quantum背板，10 槽 BMX/BMEXBP0800

140XBP01600 Quantum背板，16 槽
BMX/BMEXBP1200

86CHQUAX80140
14槽升级机架，可安装14个昆腾前连端子
(140XTS00200) 和2个X80底板  (每个最大16槽)
宽663mm 高313mm 深130mm 重5kgBMXXBP1600




